
nVent.com | 1Raychem-DS-CDE1763-FrostGuardEcoCEE74-FI-1805

FROSTGUARD  
ECO-CEE74

KUVAUS

nVent RAYCHEM FrostGuard-ECO-ohjausyksikkö on tarkoitettu 
FrostGuard-sulanapitokaapelin lämpötilan ja energiankulutuksen 
valvontaan. Se säästää energiaa jopa 80%.

FrostGuard-ECO-ohjausyksikkö kytketään sisällä olevaan 
maadoitettuun pistorasiaan, anturi sijoitetaan paikalleen 
ja ETL FrostGuard-lämpökaapelin pistotulppa kytketään 
ohjausyksikköön.

FrostGuard-ECO toimitetaan 3 m:n anturijohdolla. Anturijohtoa 
ei saa jatkaa eikä lyhentää. Anturi asennetaan tavallisesti putken 
pintaan mutta sitä voi myös käyttää ympäristöä  
mittaavana anturina. 

Ohjausyksikön lämpötilan säätöalue on 0 °C – 10 °C, jolloin 
se säästää energiaa jopa 80 % ilman ohjausyksikköä oleviin 
lämpökaapeleihin verrattuna. 

KÄYTTÖKOHTEET

FrostGuard-ECO:lle soveltuvat käyttökohteet ovat:

• Omakotitalot

• Autotallit

• Kesämökit

• Maatilan rakennukset

• Muut vesiputkistot

• Asunto- ja matkailuvaunujen ja parakkien vesiputket

Ulkona sijaitsevien hanojen jäätymissuojaus

KÄYTTÖKOHTEET

Helppo asentaa - kytke FrostGuard-ECO sisällä olevaan maadoitettuun pistorasiaan, anturi sijoitetaan paikalleen ja ETL FrostGuard-
lämpökaapelin pistotulppa kytketään ohjausyksikköön.

Säästää energiaa jopa 80%.

Estää juomaveden lämpenemisen.
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TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V AC

Lämpötilan säätöalue: 0°C - 10°C

Ympäristölämpötila enintään: +40°C.

Ympäristölämpötila vähintään: -20°C.(anturi kestää alempia lämpötiloja)

Hyväksynnät: Testattu ja hyväksytty standardien EN 60730-1 ja EN60730-2-9 mukaisesti. 
CE-merkintä.

Kotelointiluokka: IP20

Mitat: 105 mm x 73 mm x 83,3 mm

Merkkivalot: (i) 

(ii)

Laite toimintavalmiina (punainen)
a. Lämpökaapeli kytketty (vihreä)
b. Anturivian merkkivalo (oranssi)

TUOTEVIITE

Nimitys Kuvaus S-nro LVI-numero

R-FG-CONT-ECO-CEE74 FrostGuard ECO -ohjausyksikkö 26 154 01 18 470 96

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ TUOTTEITA

Tuotteen nimi S-nro LVI-numero

FrostGuard 2 m 81 693 02 18 470 76

FrostGuard 4 m 81 693 04 18 470 77

FrostGuard 6 m 81 693 06 18 470 78

FrostGuard 8 m 81 693 08 18 470 80

FrostGuard 10 m 81 693 10 18 470 81

FrostGuard 13 m 81 693 13 18 470 82

FrostGuard 16 m 81 693 16 18 470 84

FrostGuard 19 m 81 693 19 18 470 85

FrostGuard 22 m 81 693 22 18 470 86

FrostGuard 25 m 81 693 25 18 470 87

MITAT (MM)

105
 m

m

73 mm 83.3 mm

Suomi
Palvelukeskus (suomenkielinen)
Puh 0800 11 67 99
salesfi@nvent.com


