
КОМФОРТ, КОТОРОГО ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

NVENT RAYCHEM QUICKNET
Система электрообогрева пола
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Тонкий, самоклеящийся мат QuickNet – 
превосходное решение для ремонта. Его не только 
можно укладывать под плитку, паркет, ламинат 
и деревянный настил пола, но и удобно обводить 
вокруг препятствий всего лишь за счет двух разрезов 
в сетке.

Греющий мат для электрообогрева 
пола nVent RAYCHEM QuickNet 
отличается улучшенной адгезией 
и равномерным расстоянием 
между нитками кабеля, что 
ускоряет монтаж при надежном 
креплении к поверхности. 
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Улучшенные свойства QuickNet
Больше свободы выбора

В состав комплекта QuickNet 90 входит термостат nVent SENZ. В 
комплект QuickNet 160 включен термостат SENZ-WIFI с поддержкой 
беспроводного подключения WiFi. Комплекты QuickNet без 
термостата могут использоваться вместе с любым термостатом 
nVent RAYCHEM на ваш выбор. 

Рассчитайте площадь нагрева в м² и выберите мат QuickNet, 
поверхность которого наиболее приближена по размеру, но 
меньше площади нагрева. Обогреваемая поверхность должна быть 
свободна от препятствий, мешающих отводу тепла с поверхности, 
например стационарной мебели.

Больше комфорта при минимальной стоимости энергии

Греющий мат QuickNet имеет улучшенную конструкцию для 
создания максимального комфорта путем оптимального 
распределения тепла на поверхности пола. 

Система полностью соответствует концепции экодизайна при 
использовании вместе с термостатами NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ 
или SENZ WIFI. Это обеспечит максимальную экономию расходов 
на энергопотребление.

Более простая установка

Мат QuickNet очень гибкий, тонкий, самоклеящийся 
с запатентованной конструкцией, сокращает время и расходы 
на установку.

Оптимизированный клей надежнее приклеивает кабель 
к конструкции основания пола, кабель не нужно фиксировать 
дополнительно. Самоклящаяся конструкция сетки QuickNet также 
позволяет монтаж теплого пола в помещениях неправильной 
формы. 

Соответствие концепции 
экодизайна =

При использовании QuickNet 
вместе с термостатом, оснащенным 
функциями энергосбережения, 
такими как способность 
обнаруживать открытое окно 
или предвидеть начало нагрева, 
создается система, отвечающая 
нормам экодизайна, где требуется, 
чтобы нагревательный прибор 
соответствовал определенному 
уровню энергоэффективности.

SENZ WIFI включен 
в комплект 
QuickNet 160

SENZ включен в 
комплект QuickNet 90

Таймер 
с программированием 
по неделям 
Функция адаптации 
Открытое окно 
Дистанционное 
управление

Соответствует 
концепции экодизайна

Соответствует 
концепции 

экодизайна

Таймер 
с программированием 
по неделям 
Функция адаптации 
Открытое окно 
Дистанционное 
управление

QuickNet 160 Вт/м² + термостат SENZ-WIFI
или

QuickNet 90 Вт/м² + термостат SENZ

касание скольже-
ние

простота эффектив-
ность

касание скольже-
ние

простота wifi приложе-
ние

эффектив-
ность

32 зоны
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Основные факты
Особенно хорошо подходит для ремонта, а также 
для новостроек: толщиной всего 3,5 мм!

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

•  Самоклеящийся мат с улучшенной адгезией для 
более быстрого монтажа

•  Возвратный кабель не требуется
•  Мат нужно всего лишь развернуть
•  Легче укладывается вокруг препятствий 

(требуется всего два разреза в сетке)

ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ

•  Может монтироваться на любые, хорошо 
изолированные конструкции основания пола

•  Может использоваться в душевых (влажных 
помещениях)

•  Множество размеров, даже для самых малых 
помещений

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

•  Не требует ухода
•  Гарантия Total Care 12–20 лет

ГАРАНТИЯ TOTAL CARE

QuickNet относится к программе Total Care nVent 
RAYCHEM.
Программа гарантийного обслуживания: электрики 
с лицензией могут предоставить гарантию сроком 
на 12 лет; монтажники , прошедшие специальный 
курс Certified PRO от RAYCHEM могут предоставить 
гарантию сроком на 20 лет.

Total Care = в тех редких случаях, когда наше 
изделие не будет функционировать и мы не сможем 
его починить, мы предоставим вам новое изделие 
и оплатим расходы на монтаж и не только, уточните 
условия у представителей энВент.

Нужно сделать всего 2 разреза 
в сетке, чтобы отделить кабель 
и обвести вокруг препятствий.

1

2

3
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Две версии мата QuickNet 
QuickNet 90 может использоваться на всех твердых 
конструкциях основания пола. Если требуется 
более высокая мощность обогрева и более 
быстрый нагрев, QuickNet 160 – именно то, что 
нужно. QuickNet 160 может использоваться на 
всех твердых и не воспламеняемых конструкциях 
основания пола.
Ассортимент включает в себя маты различной 
мощности обогрева (90 и 160 Вт/м²) и длины 
(от 1 м² до 12 м²). При необходимости можно 
использовать вместе несколько матов одинаковой 
мощности обогрева для того, чтобы покрыть 
бОльшую площадь.

QuickNet 90 QuickNet 160

Мощность обогрева, Вт/м2

90 Вт/м² 160 Вт/м²

Расстояние между нитками кабеля

90 мм 70 мм

Плитка

 

Дерево/ламинат

 

Длина холодного ввода

2,5 м 5,0 м
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SENZ И SENZ WIFI

Современная конструкция
• Утонченный дизайн, который впишется в 

любой стиль
• Полноцветный 2" дисплей

Простая установка
• Для навигации достаточно провести 

пальцем, как на смартфоне
• Прочный и чувствительный емкостный сенсорный экран
• Мастер настройки для быстрого программирования
• Предварительно установленные программы для 

различных задач

Интеллектуальное управление
• Адаптивная функция, обеспечивающая 

достижение нужной температуры 
к заданному времени

• Контроль энергопотребления, позволяющий 
совместить экономию и комфорт

• На выбор элегантный черный дизайн или классический 
вид изделия, совместимый с электроустновочными 
рамками ведущих мировых производителей (уточняйте у 
специалистов энВент)

• Отлично подходит для ремонта и модернизации: работает 
с большинством датчиков температуры пола (в том числе 
и других производителей)

Беспроводные технологии: SENZ WIFI
• Управляйте своим теплым полом удаленно 

с помощью нашего бесплатного приложения.
• Подключается к вашему домашнему WiFi
• Настраивайте программы и регулируйте 

температуру, используя смартфон или 
планшет

• Контролируйте эффективность вашей системы
• Контролируйте до 32 зон (комнат и/или домов) с одного 

устройства

GREEN LEAF
• Кнопка Green Leaf для включения/

выключения, а также изменения 
температуры и программы

• Большой и четкий дисплей
• 4 программируемых периода

NRG-DM
• Интуитивно понятная навигация
• Гибкие расписания
• Функция адаптации

Термостаты nVent RAYCHEM

Наслаждайтесь 
современным уровнем 
комфорта с обогревом 
пола
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Таблица выбора изделия

QUICKNET 90

Наименование 
изделия Без термостата С термостатом SENZ Площадь 

(кв.м)
Мощность 

(Вт) Размеры (Ш х Д в м)

R-QN-N-1.0M2 SZ18300279 SZ18300246 1 90 0,5 x 2,0
R-QN-N-1.5M2 SZ18300280 SZ18300247 1,5 135 0,5 x 3,0
R-QN-N-2.0M2 SZ18300281 SZ18300248 2 180 0,5 x 4,0
R-QN-N-2.5M2 SZ18300282 SZ18300249 2,5 225 0,5 x 5,0
R-QN-N-3.0M2 SZ18300283 SZ18300250 3 270 0,5 x 6,0
R-QN-N-3.5M2 SZ18300284 SZ18300251 3,5 315 0,5 x 7,0
R-QN-N-4.0M2 SZ18300285 SZ18300252 4 360 0,5 x 8,0
R-QN-N-4.5M2 SZ18300286 SZ18300253 4,5 405 0,5 x 9,0
R-QN-N-5.0M2 SZ18300287 SZ18300254 5 450 0,5 x 10,0
R-QN-N-6.0M2 SZ18300288 SZ18300255 6 540 0,5 x 12,0
R-QN-N-7.0M2 SZ18300289 SZ18300256 7 630 0,5 x 14,0
R-QN-N-8.0M2 SZ18300290 SZ18300257 8 720 0,5 x 16,0
R-QN-N-9.0M2 SZ18300291 SZ18300258 9 810 0,5 x 18,0
R-QN-N-10.0M2 SZ18300292 SZ18300259 10 900 0,5 x 20,0
R-QN-N-12.0M2 SZ18300293 SZ18300260 12 1080 0,5 x 24,0

QUICKNET 160

Наименование 
изделия Без термостата С термостатом SENZ WIFI Площадь 

(кв.м)
Мощность 

(Вт) Размеры (Ш х Д в м)

R-QN-P-1.0M2 SZ18300294 SZ18300261 1 160 0,5 x 2,0
R-QN-P-1.5M2 SZ18300295 SZ18300262 1,5 240 0,5 x 3,0
R-QN-P-2.0M2 SZ18300296 SZ18300263 2 320 0,5 x 4,0
R-QN-P-2.5M2 SZ18300297 SZ18300264 2,5 400 0,5 x 5,0
R-QN-P-3.0M2 SZ18300298 SZ18300265 3 480 0,5 x 6,0
R-QN-P-3.5M2 SZ18300299 SZ18300266 3,5 560 0,5 x 7,0
R-QN-P-4.0M2 SZ18300300 SZ18300267 4 640 0,5 x 8,0
R-QN-P-4.5M2 SZ18300301 SZ18300268 4,5 720 0,5 x 9,0
R-QN-P-5.0M2 SZ18300302 SZ18300269 5 800 0,5 x 10,0
R-QN-P-6.0M2 SZ18300303 SZ18300270 6 960 0,5 x 12,0
R-QN-P-7.0M2 SZ18300304 SZ18300271 7 1120 0,5 x 14,0
R-QN-P-8.0M2 SZ18300305 SZ18300272 8 1280 0,5 x 16,0
R-QN-P-9.0M2 SZ18300306 SZ18300273 9 1440 0,5 x 18,0
R-QN-P-10.0M2 SZ18300307 SZ18300274 10 1600 0,5 x 20,0

ТЕРМОСТАТЫ

Наименование изделия SENZ WIFI SENZ GREEN LEAF NRG-DM

Артикул 1244-017778 1244-017777 1244-017312 1244-015152



nVent.com

©2019 nVent. Все марки и логотипы nVent являются собственностью компании nVent Services GmbH или ее аффилированных компаний, либо предоставляются ими по лицензии. Все 
другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. nVent сохраняет за собой право изменять технические характеристики без уведомления. 

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-RU-1902 

Наше внушительное портфолио брендов: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Рoccия
Tel +7 495 926 18 85
Fax +7495 926 18 86
salesru@nvent.com


