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FrostGuard

ОПИСАНИЕ

nVent RAYCHEM FrostGuard - универсальное решение 
для защиты труб от замерзания на основе разделанного 
в заводских условиях саморегулируемого греющего 
кабеля. Подсоединенный силовой кабель длиной 2м и 
штепсель позволяют.

Кабель регулирует мощность обогрева в каждой точке 
в зависимости от изменения условий окружающей 
среды, тем самым обеспечивая оптимальный расход 
электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА	

При выборе

Большой выбор из 10 доступных размеров

Силовой кабель со штепселем устанавливаются в заводских условиях

Саморегулируемый греющий элемент, обеспечивающий обогрев там, где это необходимо.

На стадии установки.

Мгновенное подключение к электропитанию: просто воткните в розетку!

Фиксируется на трубе с помощью обычной изоленты. Простой подбор теплоизоляции.

При невозможности монтажа снаружи трубы кабель можно завести внутрь с помощью гер метичного ввода.

При эксплуатации

Идеальное решение для труб небольшого диаметра.

Нет необходимости в термостате.

Великолепное решение для защиты временных трубопроводов от замерзания.

Самое подходящее решение для жилья и небольших офисных зданий. 
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Наше внушительное портфолио брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельная мощность 10 Вт/м при 5°C

Напряжение 230B

Максимальная темп. воздействия 65°C
Минимальная темп. монтажа –5°C
Конструкция греющего кабеля Саморегулируемый греющий кабель с защитным экраном и фторполимерной 

изоляцией в соответствии с нормами МЭК (IEC 62395)

Сертификация CE, SEMKO, SITAC, ГОСТ-Р, ССПБ, СЭЗ

АКСЕССУАРЫ

GL-T2-01 	 Герметичный ввод для установки кабеля внутри трубы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание 
Длина греющего 	
кабеля (м)

Мощность 	
(при 10°C) Номер для заказа 

FrostGuard-2м 2 24 Вт 928206-000 

FrostGuard-4м 4 48 Вт 524628-000 

FrostGuard-6м 6 72 Вт 845612-000 

FrostGuard-8м 8 96 Вт 493074-000 

FrostGuard-10м 10 120 Вт 641438-000 

FrostGuard-13м 13 156 Вт 108722-000 

FrostGuard-16м 16 192 Вт 924248-000 

FrostGuard-19м 19 228 Вт 468683-000 

FrostGuard-22м 22 264 Вт 107442-000 

FrostGuard-25м 25 300 Вт 768868-000 


