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IP 66 | TYPE 4X  

Ce refroidisseur Vortex, BP, avec un indice de protection 
IP 66, est facile à installer, ne comporte aucune pièce 
mobile et est sans entretien. En plus de refroidir, il réduit 
l’humidité relative dans l’armoire sur laquelle il est 
monté. Ce refroidisseur Vortex est une solution idéale 
pour éviter la surchauffe dans l’armoire.

Description: Méthode compacte, fiable et peu coûteuse pour 
refroidir et purger les enceintes. Il produit de l'air froid à partir d'air 
comprimé, sans pièces mobiles. Le montage aisé grâce à une 
ouverture électrique standard rend cette solution particulièrement 
adaptée pour être installée même lorsque les boîtiers sont déjà sur 
le terrain. Pour un fonctionnement continu du Vortex, l'humidité 
relative à l'intérieur de l'enceinte est maintenue en dessous de 45%, 
aucune humidité ne se condense à l'intérieur de l'enceinte (l'enceinte 
doit être scellée). La plupart des unités TYPE 4 et 4X incluent un 
silencieux pour minimiser le bruit. Les refroidisseurs doivent être 
installés verticalement pour maintenir le degré de protection.

Matériau: Tube vortex en acier inox. Couvercle extérieur : BP TYPE 12 
en plastique et aluminium, BP TYPE 4 en aluminium, et 4X en acier inox.

Protection: Jusqu'à IP 66 | TYPE 4X.

Unité de livraison: Refroidisseurs à effet vortex 
avec accessoires de montage.
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IP 54 |  TYPE 122, Aluminium

H Capacité de Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

131 162 227 78 Non Non 22 1/8" 0.20 BP4008
203 293 425 87 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4015
203 586 850 88 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4030
203 820 1133 93 Non Non 29 1/4" 0.35 BP4040

IP 66 |  TYPE 4, Aluminium

H Capacité de Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

126 162 227 78 Non Oui 33 1/8" 0.35 BP4608
185 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 0.45 BP4615
185 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 0.50 BP4630
185 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 1.00 BP4640

IP 66 |  TYPE 4X, Stainless steel

H Capacité de Débit d'air (l/
min) Bruit (dB) Silencieux 

inclus

Soupape de 
décharge 
à basse 
pression

Installation 
découpe 

diam. (mm)
Entrée d'air Poids (kg) Référence

126 162 227 78 Non Oui 33 1/8" 0.35 BP4608SS
185 293 425 73 Oui Oui 48 1/4" 0.45 BP4615SS
185 586 850 74 Oui Oui 48 1/4" 2.25 BP4630SS
185 820 1133 78 Oui Oui 48 1/4" 1.00 BP4640SS

 La capacité de refroidissement est calculée avec une pression d’air de 20 °C et une pression de 7 bars.
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