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IP 66 | TYPE 4X  

Vortex-kylaren BP har skyddsgraden IP 66 och är enkel 
att installera, har inga rörliga delar och är underhållsfri. 
Förutom nedkylningsfunktionen minskar den även den 
relativa luftfuktigheten i skåpet som den är monterad på. 
Vortex-kylaren förhindrar överhettning inuti skåpet.

Beskrivning: Kompakt, driftsäker och kostnadseffektiv metod 
att kyla kapslingar. Producerar kall luft genom tryckluft och har 
inga rörliga delar. Lätt monterad i en standard knockout gör den 
enkel att eftermontera på befintlig kapsling. Vid continuerlig drift 
bibehålls en relativ luftfuktighet på 45%. Ingen kondens kommer 
bildas i kapslingen (kapslingen måste vara tät). De flesta Type 4 
och 4X inkluderar en ljuddämpare för att minimera ljudet vid drift. 
Kylaren måste monteras vertikalt för att bibehålla skydsklassen.

Material: Inre Vortex del/delar i rostfritt stål. Yttre hölje, BP: NEMA 
12: Aluminium/plast. NEMA 4: Aluminium. NEMA 4X: Rostfritt stål.

Kapslingsklass: Beroende på modell, upp till IP 66 | TYPE 4X.

Leveransförpackning: 1 st Vortex aggregat med moteringstillbehör.
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IP 54 |  TYPE 12, Aluminium

H Kylkapacitet 
(W)

Luftflöde (l/
min) Ljudnivå (dB) Ljuddämpare 

inkluderad Lågtrycks Håltagning 
(mm)

Anslutning 
inkommande 

luft
Vikt (kg)

131 162 227 78 Nej Nej 22 1/8" 0.20 BP4008
203 293 425 87 Nej Nej 29 1/4" 0.35 BP4015
203 586 850 88 Nej Nej 29 1/4" 0.35 BP4030
203 820 1133 93 Nej Nej 29 1/4" 0.35 BP4040

IP 66 |  TYPE 4, Aluminium

H Kylkapacitet 
(W)

Luftflöde (l/
min) Ljudnivå (dB) Ljuddämpare 

inkluderad Lågtrycks Håltagning 
(mm)

Anslutning 
inkommande 

luft
Vikt (kg)

126 162 227 78 Nej Ja 33 1/8" 0.35 BP4608
185 293 425 73 Ja Ja 48 1/4" 0.45 BP4615
185 586 850 74 Ja Ja 48 1/4" 0.50 BP4630
185 820 1133 78 Ja Ja 48 1/4" 1.00 BP4640

IP 66 |  TYPE 4X, Rostfritt

H Kylkapacitet 
(W)

Luftflöde (l/
min) Ljudnivå (dB) Ljuddämpare 

inkluderad Lågtrycks Håltagning 
(mm)

Anslutning 
inkommande 

luft
Vikt (kg)

126 162 227 78 Nej Ja 33 1/8" 0.35 BP4608SS
185 293 425 73 Ja Ja 48 1/4" 0.45 BP4615SS
185 586 850 74 Ja Ja 48 1/4" 2.25 BP4630SS
185 820 1133 78 Ja Ja 48 1/4" 1.00 BP4640SS

 Kylkapaciteten är beräknad på tilluft som har temperaturen 20 °C och ett tryck på 7 Bar.
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