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Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La 
pose est plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane 
push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. 
Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

Matériau: EPDM, sans halogène.

Resistance à la température: -40ºC à +110ºC.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

H H1 En 
mètres Diamètre

Section 
de câble 
(mm)

Diamètre 
de 
l'orifice 
(mm)

Qté jeu Réfé-
rence

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12
17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16
20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20
21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25
24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32
29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40
34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50


