
CONNECT AND PROTECT

CED
Kabelgenomföring, gummi | Väggmonterade skåp

nVent HOFFMAN  |  1 / 1

Beskrivning: Kabelgenomföring i gummi, av membrantyp. Verktyglös "klick-in" montage. 
Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör 
punkterat membranet. Monteras lämpligen i 0.5-2 mm (M12), 1-4 mm (övriga).

Material: EPDM. Halogenfri.

Temperaturtålighet: -40°C till +110°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

H H1 Metrisk Diameter
Kabel-
diameter 
(mm)

Håldi-
ameter 
(mm)

Antal per 
förpack-
ning

Artikel-
nummer

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12
17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16
20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20
21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25
24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32
29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40
34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50


