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Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. La pose ne 
nécessite aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble 
ou d'un tuyau. L'ouverture reste ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est 
équipé d'un manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet de le déplacer dans l'ouverture 
comme un joystick sans altérer le niveau de protection IP. Il convient donc parfaitement à la 
pose de câbles inclinés. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm d'épaisseur.

Matériau: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.

Resistance à la température: -50°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.
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11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16
11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20
11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25
11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32


