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Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de 
protection tout en permettant un maintient mécanique des câbles.

Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.

Resistance à la température: -20 à +100 ºC.

Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 66

Filetage Taille de câble Qté jeu Référence
M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12
M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16
M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20
M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25
M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32
M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40
M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50
M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63


