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Descrição: Com ventilador incorporado. Propociona uma rápida distribuição 
rápida do calor. Prevenção efectiva de condensação nos armários. 
Montagem rápida em calha DIN de 35 mm. EN 60715.max.  

Elemento de aquecimento: Resistência PTC, auto-regulador e limitador de temperatura.

Ventiladores: 50.000 h a 25 °C.

Material: Plástico, e perfil de alumínio anodizado.

Temperatura funcionamento: -40 °C a +70 °C. A capacidade de 
aquecimento para uma temperatura ambiente de 20 °C.

Ligação: Terminais (2 × 0,5-2.5 mm²).

Protecção: IP 20 / Classe I (com terra).

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Quantidade por embalagem: 1 Peça.

Potência  
(W)

Corrente de 
entrada (A) L (mm) Tensão (V) Peso (kg) Ref.

250 2.2 187 120 V AC, 
50/60 Hz 1.20

250 1.1 187 230 V AC, 
50/60 Hz 1.20

400 3.6 227 120 V AC, 
50/60 Hz 1.30

400 1.8 227 230 V AC, 
50/60 Hz 1.40


