EHV

Resisténcia com ventilador

Descrigdo: Resisténcia de alto rendimento e poupa espago com ventilador. Evita a
formagao de condensagao e proporciona uma temperatura do ar uniforme no interior
dos armarios. Montagem: Fixag&o rapida para calha DIN de 35 mm (EN 60715).
Seguranga no caso de sobre-aquecimento por falha do ventilador. Reset automatico.

Elemento de aquecimento: Cartucho de alta performance.

Material: Plastico de acordo com a norma UL94 V-0, e aluminio fundido.
Ventiladores: 50.000h a 25 °C.

Temperatura funcionamento: -45 °C até +70 °C.

Ligacdo: Conector de rosca de 3 polos 2,5 mm2.

Protecgao: IP 20, classe | (com terra).

Aprovagoes: CE, EAC.

Quantidade por embalagem: 1 Unidade.

Poténcia (W) Fluxo de ar m3/h Igg- Ref.
(V)

100 35 \2/3/3(3

150 35 o

200 108 \2/3/3(:

300 108 \2/3/30

400 108 o

Tensédo (V): 120 V AC a pedido.
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