ETR203

Termostat, kombi

Beskrivning: Kombitermostat med skiljda termostater (NC/NO) av bimetalltyp.
NC, for reglering av varmeelement. NO, for reglering av flaktar och varmevaxlare
eller signalutrustning. Faste for 35mm DIN-skena (EN 60715).

Material: Plast, UL94 V0.
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2K, 'j_ g Brytkapacitet: 240 V AC, 10/(2) A. 120 V AC, 15/(2) A. 24
=== V DC, 30 W. Induktiv last inom parantes.
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Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.
oeone Livslingd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 4-polig skruvanslutning, 2.5 mm?2.

Kapslingsklass: IP 20.
Godkannanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransforpackning: 1 st.
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