
不锈钢系列 

FS66S超大高防不锈钢机柜 

IP66 | TYPE 3,3R,4,4X,12 
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超大高防不锈钢机柜

规格
由2.0mm(轻型)或2.5mm(重型)厚优质不锈钢板制成(304或316L两种任选) 
一体式结构( Unibody) ,柜体无缝焊接成型,高防护及强度 
双门及多门之间带有活动式中立柱,可轻松实现拆装,柜内操作更加灵活
标配重型316不锈钢材质吊环 
标配重型316不锈钢材质把手锁具 
三点式门体锁紧机构,锁杆端部带有导向滚轮,方便开关门体 
发泡成型( Foam-In-Place)密封条 
柜体开口90度成型法兰,提供均匀可靠的密封表面 
130度隐蔽式不锈钢铰链,拆装简单 
内部搭载模数安装导轨,可兼容安装多种附件 
门体附带接地螺柱,柜体底部预置地脚螺栓接口 

表面处理
柜体不锈钢表面采用4#拉丝处理,内部附件采用热镀锌钢板制成。全新的防腐技术,不锈钢内侧
焊缝处采用特殊修补漆处理达到和原板材同等防腐能力,表面美观 

附件
全尺寸后安装板 
三排孔导轨 
19"角轨 
底座 
全尺寸侧安装板. 
遮阳蓬 
门限位器 

改动和定制
我们可为您量身打造以下个性化产品,具体请联系nVent设备保护当地销售人员 
喷粉(paint only ) 
组装( configuration ) 
开孔( cut out ) 
更改尺寸(newsize) 
改动( modified ) 
定制( customized ) 

行业标准及认证
UL 508A列名Type3R, 4, 4X,12;文件号E61997 
按照CSAC22.2第94号CUL列名Type3R,4,4X,12;文件号E61997 
NEMA/EEMA C Type 3,3R,4,4X,12 
E.I.A.RS-310-D 
IEC 60529, IP66 
符合NEMA Type 3RX要求

应用
FS66S系列不锈钢机柜用以包纳集成大型元件或复杂安装配置的系统，以油气、智能电网、食品
饮料行业为主,同时亦可广泛应用于水处理、核电、机床模具、汽车、纸浆和造纸、木制品、纺织等
其他类似行业,用以保护电机起动器、驱动器、接触器、PLC和众多其他电气电子设备。可选的19”
角轨安装系统令其非常适合在恶劣的工业环境中为敏感的机架式组件提供坚固的保护。
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三点式门体锁紧机构,提供
可靠防护 

• 锁杆端部带有导向滚轮,方
便开关 

• 门体附带接地螺柱;门框带
孔,增加强度的同时亦可安
装元件 

• 

标配门体支撑,防止下沉保证密封 • 内部搭载模数安装导轨，可兼容安装
PROLINE附件 

• 双门之间带有活动式中立柱,可轻松实
现拆装,柜内操作更加灵活 

• 

标配重型316不锈钢材质吊环• 底部附带进线盖板,轻松管理线缆 • 底部附带进线盖板,轻松管理线缆 • 

供货范围
门、壳体、模数安装导轨、100mm底
座,不含全尺寸后安装板 

•  

FS型机柜

可兼容安装PROLINE系列附件

特征 

标配重型316不锈钢材质把
手锁具，融合钥匙和挂锁型
锁芯、安全性更高 

• 

材质及表面处理
门、壳体、底座 : 不锈钢板4#拉丝 
模数安装导轨 : 热镀锌钢板2.0mm 

• 
• 
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注释: 
1)D≥700mm时,有二个进线孔A、B 
2)D < 700mm时,只有一个进线孔A。

1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

03
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超大高防不锈钢机柜

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 材质 SS 板厚 mm 全尺寸后安装板 三排孔导轨 19"角轨1)

FS180654SSK0 1800 600 500 304 2.0 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180654SHK0 1800 600 500 304 2.5 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180656SSK0 1800 600 500 316L 2.0 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180656SHK0 1800 600 500 316L 2.5 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181054SSK0 1800 1000 500 304 2.0 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181054SHK0 1800 1000 500 304 2.5 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181056SSK0 1800 1000 500 316L 2.0 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181056SHK0 1800 1000 500 316L 2.5 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS200884SSK0 2000 800 800 304 2.0 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200884SHK0 2000 800 800 304 2.5 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200886SSK0 2000 800 800 316L 2.0 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200886SHK0 2000 800 800 316L 2.5 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前单开门后板
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订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 材质 SS 板厚 mm 全尺寸后安装板 三排孔导轨 19"角轨1)

FS180654DSK0 1800 600 500 304 2.0 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180654DHKO 1800 600 500 304 2.5 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180656DSKO 1800 600 500 316L 2.0 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS180656DHK0 1800 600 500 316L 2.5 PLMP1806G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181054DSK0 1800 1000 500 304 2.0 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181054DHK0 1800 1000 500 304 2.5 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181056DSK0 1800 1000 500 316L 2.0 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS181056DHK0 1800 1000 500 316L 2.5 PLMP1810G000S PLGS0005G003S PLPM1800C300S

FS200884DSK0 2000 800 800 304 2.0 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200884DHK0 2000 800 800 304 2.5 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200886DSK0 2000 800 800 316L 2.0 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS200886DHK0 2000 800 800 316L 2.5 PLMP2008G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前后单开门

注释: 
1)D≥700mm时,有二个进线孔A、B 
2)D < 700mm时,只有一个进线孔A。

1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架
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1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 材质 SS 板厚 mm 全尺寸后安装板 三排孔导轨 19"角轨1)

FS201284SSK0 2000 1200 800 304 2.0 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201284SHK0 2000 1200 800 304 2.5 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201286SSK0 2000 1200 800 316L 2.0 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201286SHK0 2000 1200 800 316L 2.5 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前双开门后板
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超大高防不锈钢机柜
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1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 材质 SS 板厚 mm 全尺寸后安装板 三排孔导轨 19"角轨1)

FS201284DSK0 2000 1200 800 304 2.0 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201284DHK0 2000 1200 800 304 2.5 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201286DSK0 2000 1200 800 316L 2.0 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

FS201286DHK0 2000 1200 800 316L 2.5 PLMP2012G000S PLGS0008G003S PLPM2000C300S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前后双开门

注释: 
1)D≥700mm时,有二个进线孔A、B、C 
2)D < 700mm时,只有一个进线孔A、B。
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三点式门体锁紧机构,提供
可靠防护 

• 锁杆端部带有导向滚轮，方
便开关 

• 门体和柜体附带接地螺柱,
门框带孔，增加强度的同时
亦可安装元件 

• 

标配门体支撑,防止下沉保证密封 • 门体背部附带,高强度热塑性材质文件
图袋 

• 内部搭载模板数安装导轨，可兼容安装
MI9 附件

• 

双门及多门之间带有活动式
中立柱、可轻松实现拆装，
柜内操作更加灵活

• 标配重型316 不锈钢材
质吊环

• 底部附带进线盖板,轻松管
理线缆 

• 机柜底部附带地脚接口• 

供货范围
门、壳体、模数安装导轨、全尺寸后
安装板，不含底座

•  

FM型机柜

可兼容安装MI9系列附件

特征 

材质及表面处理
门、壳体：304 不锈钢板4#拉丝
模数安装导轨：热镀锌钢板2.0mm
全尺寸后安装板：热镀锌钢板

• 
•
• 
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超大高防不锈钢机柜

标配重型316不锈钢材质把 
手锁具，融合钥匙和挂锁型 
锁芯、安全性更高 

• 
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1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 板厚 mm 安装板数量 三排孔导轨 19"角轨1) 100mm 底座
FM15060445S1S 1500 600 400 2.0 1 MHGS0004G013S FMPM1500G000S FMPL0604S010S

FM1506054SS1S 1500 600 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM1500G000S FMPL0605S010S

FM1806054SS1S 1800 600 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM1800G000S FMPL0605S010S

FM2006054SS1S 2000 600 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM2000G000S FMPL0605S010S

FM2006064S51S 2000 600 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL0606S010S

FM2008064SS1S 2000 800 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL0806S010S

FM2010054SS1S 2000 1000 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM2000G000S FMPL1005S010S

FM2010064SS1S 2000 1000 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL1006S010S

FM2108084SS1S 2100 800 800 2.0 1 MHGS0008G013S FMPM2100G000S FMPL0808S010S

FM2206054SS1S 2200 600 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM2200G000S FMPL0605S010S

FM2206064SS1S 2200 600 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2200G000S FMPL0606S010S

FM2208084SS1S 2200 800 800 2.0 1 MHGS0008G013S FMPM2200G000S FMPL0808S010S

FM2210054SS1S 2200 1000 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM2200G000S FMPL1005S010S

FM2210064SS1S 2200 1000 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2200G000S FMPL1006S010S

FM1506044SH1S 1500 600 400 2.5 1 MHGS0004G013S FMPM1500G000S FMPL0604S010S

FM1506054SH1S 1500 600 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM1500G000S FMPL0605S010S

FM1806054SH1S 1800 600 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM1800G000S FMPL0605S010S

FM2006054SH1S 2000 600 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM2000G000S FMPL0605S010S

FM2006064SH1S 2000 600 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL0606S010S

FM2008064SH1S 2000 800 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL0806S010S

FM2010054SH1S 2000 1000 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM2000G000S FMPL1005S010S

FM2010064SH1S 2000 1000 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL1006S010S

FM2108084SH1S 2100 800 800 2.5 1 MHGS0008G013S FMPM2100G000S FMPL0808S010S

FM2206054SH1S 2200 600 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM2200G000S FMPL0605S010S

FM2206064SH1S 2200 600 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2200G000S FMPL0606S010S

FM2208084SH1S 2200 800 800 2.5 1 MHG50008G013S FMPM2200G000S FMPL0808S010S

FM2210054SH1S 2200 1000 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM2200G000S FMPL10055010S

FM2210064SH1S 2200 1000 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2200G000S FMPL1006S010S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前单开门后板
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1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 板厚 mm 安装板数量 三排孔导轨 19"角轨1) 100mm 底座
FM1512044551S 1500 1200 400 2.0 1 MHGS0004G013S FMPM1500G000S FMPL1204S010S

FM1512054SS1S 1500 1200 500 2.0 1 MHGS0005G013S FMPM1500G000S FMPL1205S010S

FM18140645S2S 1800 1400 600 2.0 2 MHGS0006G013S FMPM1800G000S FMPL1406S010S

FM2012064SS1S 2000 1200 600 2.0 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL1206S010S

FM2116064SS2S 2100 1600 600 2.0 2 MHGS0006G013S FMPM2100G000S FMPL1606S010S

FM21160845S2S 2100 1600 800 2.0 2 MHGS0008G013S FMPM2100G000S FMPL1608S010S

FM23191045S2S 2300 1900 1000 2.0 2 MHGS0010G013S FMPM2300G000S FMPL1910S010S

FM1512044SH1S 1500 1200 400 2.5 1 MHGS0004G013S FMPM1500G00OS FMPL1204S010S

FM1512054SH1S 1500 1200 500 2.5 1 MHGS0005G013S FMPM1500G000S FMPL1205S010S

FM1814064SH2S 1800 1400 600 2.5 2 MHGS0006G013S FMPM1800G000S FMPL1406S010S

FM2012064SH1S 2000 1200 600 2.5 1 MHGS0006G013S FMPM2000G000S FMPL1206S010S

FM2116064SH2S 2100 1600 600 2.5 2 MHGS0006G013S FMPM2100G000S FMPL1606S010S

FM2116084SH2S 2100 1600 800 2.5 2 MHGS0008G013S FMPM2100G000S FMPL1608S010S

FM2319104SH2S 2300 1900 1000 2.5 2 MHGS0010G013S FMPM2300G000S FMPL1910S010S

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前双开门后板
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1) 机柜单腔宽度  600mm 以上时需要另选减宽支架

订货号 高度 H mm 宽度 W mm 深度 D mm 板厚 mm 安装板数量 三排孔导轨 19"角轨1) 100mm 底座
FM2340104SS4S 2300 4000 1000 2.0 4 MHGS0010G013S FMPM2300G000S FMPL4010S010S

FM2340104SH4S 2300 4000 1000 2.5 4 MHGS0010G013S FMPM2300G000S FMPL4010S010S 

机柜选型清单 | FS66S 

IP66 | TYPE 3R, 4, 4X, 12
前四开门后板
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说明： 提供了最大的机柜安装深度,面积和便利性。可通过
底部的塑料角块沿模数安装导轨前后滑动,用来支撑
整个安装板的重量。

材质及表面处理： 热镀锌钢板。

供货范围： 每包1个,包含安装固定件。

说明： 为机柜中已配备的模数安装导轨系统提供了灵活的
扩展性,它使安装高度、宽度和深度的选择更加灵活。
采用三排25mm模数孔阵设计,方便卡式螺母的使用

材质及表面处理： 热镀锌钢板。

供货范围： 每包2个,包含安装固定件。

说明： 为机柜中已配备的模数安装导轨系统提供了灵活的
扩展性,它使安装高度、宽度和深度的选择更加灵活。
可直接利用螺钉通过法兰将导轨固定到模数轨上。采
用三排25mm模数孔阵设计,方便卡式螺母的使用。

材质及表面处理： 热镀锌钢板。

供货范围： 每包2个,包含安装固定件。

用于机柜高度 H mm 用于机柜宽度 W mm 订货号

1800 600 PLMP1806G000S

1800 1000 PLMP1810G000S

2000 800 PLMP2008G000S

2000 1200 PLMP2012G000S

用于机柜深度 D mm FS型订货号 FM型订货号

400 PLGS0004G003S MHGS0004G003S

500 PLGS0005G003S MHGS0005G003S

600 PLGS0006G003S MHGS0006G003S

800 PLGS0008G003S MHGS0008G003S

1000 - MHGS0010G003S

用于机柜深度 D mm 订货号

400 MHGS0004G013S

500 MHGS0005G013S

600 MHGS0006G013S

800 MHGS0008G013S

1000 MHGS0010G013S

全尺寸后安装板

用于FS型机柜 

三排孔导轨 
用于FM型机柜 

三排孔导轨 
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超大高防不锈钢机柜

不锈钢系列 
FS66S超大高防不锈钢机柜 

附件 
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说明： 安装在机柜内部左右两侧，提供侧面元件安装可能

材质及表面处理： 热镀锌钢板。

供货范围： 每包1个,包含安装固定件。

说明： 为机柜内部19" 设备的安装提供可能

材质及表面处理： 钢板，镀锌（FS 型）
镀锌钢板（FM 型）

供货范围： 每包2个,包含安装固定件。

备注： 方孔支持使用公制或英制卡式螺母。可直接安装至单
腔宽600mm的机柜模数轨上，如要安装至单腔宽度
大于6mmm 的机柜上时，需另选减宽支架；FM 型角
轨需另选三排孔导轨配合安装

说明： 用于将门保持在90°及以上打开位置

材质及表面处理： 碳钢，镀锌

供货范围： 包含1 个开槽托架（可安装在门的顶部或底部）和1 个
限位臂（固定至模数安装导轨）及所需安装固定件

用于机柜高度 H mm 用于机柜深度 D mm 订货号

1500 400 FMMP1504G020S

1500 500 FMMP1505G020S 

1800 500 FMMP1805G020S

1800 600 FMMP1806G020S 

2000 500 FMMP2005G020S

2000 600 FMMP2006G020S

2100 600 FMMP2106G020S 

2100 800 FMMP2108G020S 

2200 500 FMMP2205G020S

2200 600 FMMP2206G020S 

2200 800 FMMP2208G020S

2300 1000 FMMP2310G020S 

用于机柜高度 D mm FS型订货号 FM型订货号

1500 - FMPM1500G000S

1800 PLPM1800C300S FMPM1800G000S

2000 PLPM2000C300S FMPM2000G000S

2100 - FMPM2100G000S

2200 PLPM2000C300S FMPM2200G000S

2300 - FMPM2300G000S

每包 FS型订货号 FM型订货号

1500 - FMPM1500G000S

全尺寸侧面安装板

用于FM 型机柜 

19" 角轨 

门限位器

不锈钢系列 

FS66S超大高防不锈钢机柜 
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说明： 安装在机柜顶部，用于遮挡阳光照射和雨水侵袭

材质及表面处理： 不锈钢板，4# 拉丝

供货范围： 每包1 套，包含安装固定件

说明： 安装在机柜底部，用于为线缆从底部接入提供空间

材质及表面处理： 不镑钢板，4# 拉丝

供货范围： 每包1 套，包含：•2X 左右C 型支撑•2X 前后盖板• 包含
安装固定件

用于机柜高度 H mm 用于机柜深度 D mm 订货号

600 400 FMTC0604S000S

600 500 FMTC0605S000S

600 600 FMTC0606S000S

800 600 FMTC0806S000S

800 800 FMTC0808S000S

1000 500 FMTC1005S000S

1000 600 FMTC1006S000S

1200 400 FMTC1204S000S

1200 500 FMTC12055000S

1200 600 FMTC1206S000S

1400 600 FMTC14065000S

1600 600 FMTC1606S000S

1600 800 FMTC1608S000S

1900 1000 FMTC1910S000S

4000 1000 FMTC4010S000S

用于机柜宽度 W mm 用于机柜深度 D mm 100mm 订货号 200mm 订货号 300mm 订货号

600 400 FMTC0604S000S FMPL0604S020S FMPL0604S030S

600 500 FMTC0605S000S FMPL06055020S FMPL0605S030S

600 600 FMTC0606S000S FMPL0606S020S FMPL0606S030S

800 600 FMTC0806S000S FMPL0806S020S FMPL0806S030S

800 800 FMTC0808S000S FMPL0808S020S FMPL0808S030S

1000 500 FMTC1005S000S FMPL10055020S FMPL1005S030S

1000 600 FMTC1006S000S FMPL1006S020S FMPL1006S030S

1200 400 FMTC1204S000S FMPL1204S020S FMPL1204S030S

1200 500 FMTC12055000S FMPL1205S020S FMPL1205S030S

1200 600 FMTC1206S000S FMPL1206S020S FMPL1206S030S

1400 600 FMTC14065000S FMPL1406S020S FMPL1406S030S

1600 600 FMTC1606S000S FMPL1606S020S FMPL1606S030S

1600 800 FMTC1608S000S FMPL1608S020S FMPL1608S030S

1900 1000 FMTC1910S000S FMPL1910S020S FMPL1910S030S

4000 1000 FMTC4010S000S FMPL4010S020S FMPL4010S030S

遮阳蓬

用于FM 型机柜 

底座

用于FM 型机柜 

03
3

超大高防不锈钢机柜

不锈钢系列 
FS66S超大高防不锈钢机柜 
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