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Descrição: Tomada de corrente para montagem sobre calha DIN. 
Ligação por terminais de pressão de rápida e fácil ligação.

Dimensões: 92 × 62 × 48 mm.

Ligação: 3 braçadeiras de pressão para encalhado e rígida de arame 
mm² 0.5 - 2.5 mm². Fusível integrado 6.3, A 5 × 20 mm.

Acabamento: Cinzento claro.

Material: Plástico UL94V0.

Quantidade por embalagem: 1 Peça.

Tipo tomada Ref.
Schuko LPS10
France / Belgium / Czech LPS10FR
Switzerland LPS10CH
UK / Ireland LPS10UK
USA / Canada LPS10USA


