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Beskrivning: Möjliggör tryckutjämning p g a exempelvis extrema temperaturskillnader 
som kan uppstå mellan den invärtes skåpmiljön och dess omgivning. Ett undertryck 
i skåpet kan leda till att smuts och fukt tränger in. Montering: PG29-gänga med 
mutter. För bästa resultat rekommenderar vi att två tryckutjämnare monteras på 
motsatta skåpsgavlar och mot botten resp. toppen. Packning i nitrilgummi (NBR).

Material: Plast, UL94 V-0.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.

Bearbetning erfordras: Hål Ø37 mm.

Kapslingsklass: IP 55.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 2 st.

Vikt (kg) Artikelnummer
0.10 PVD02


