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TLCL
Designad kompakt skåpsbelysning, LED
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Beskrivning: I denna armatur kombineras fördelarna från LED tekniken med fördelarna 
från nVent HOFFMANs kompakt belysning (TLC). Den kompakta designen, lämplig 
att monteras i MultiFlex eller ICT skåp (MCI)/19" profiler. Levereras med tre olika 
montagemöjligheter: magnet, skruv samt "snäpp-in" (19") och anslutningskabel. 
Levereras med en skyddskåpa, elektronisk snabbstart och en trevägsbrytare: av/
dörrkontakt/på – permanent ljus. En extra kontakt möjliggör anslutning av 
dörrkontakt (EDSW440/DSW01/TLCS01). Arbetstemperatur: -30°C till +50°C.

Belysnings typ: High Power LEDs.

Luminosity: 945 Lm.

Effektförbrukning: 7,2 W.

Driftomr. temperatur: -20 ºC to +50 ºC.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: Inkluderar anslutningskabel 2x0.75 mm² 
(utan anslutningsdon), längd 1.5 m. 2.5A.

Godkännanden: CE, EAC.

Leverans: Integrerad strömkabel, magnetfäste och monteringsmateriel.

Driftspänning Ytbehandling Artikelnummer
220-240 V AC, 50/60 Hz Ljusgrå (RAL 7035) TLCL87035
24 V DC Ljusgrå (RAL 7035) TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz Svart (RAL 9005) TLCL89005
24 V DC Svart (RAL 9005) TLCL89005-24

100-240 V på förfrågan.


