Universal busbar adapter, 200-250A =
Universal-Sammelschienenadapter, 200 bis 250 A ﬂ\/eﬂt

Beschreibung: 3-poliger Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, mit beweglichen
Befestigungsschienen mit M4-Gleitmuttern fir sichere Montage der Schaltgerate.

Nennspannung: 690 V.

Fiir Sammelschienen: 12, 15, 20, 25,30 x 5, 10.
Verlustleistung bei 80% Last: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
Verpackungseinheit: 1 Stlick.

Zertifikate: CSA, UL, GL DNV GL.

s N Hohe Breite Anschluss DSrioss Artikelnr.
¥ sungsstrom
Klemmen
320 110 35-120 mm 250 A 32168
oben
222 108 Klemmen 200 A 32214

70 mm? oben
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