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ОПИСАНИЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1 концевая заделка E-02 с гелевым наполнителем

1 алюминиевая лента 14 см

РАЗРЕШЕНИЯ

           

Продукция соответствует требованиям IEC/EN 62395-1:2013 
DNV-GL TAE00003ES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 230 В переменного тока

Степень защиты IP68

Мин. температура монтажа –20°C

Максимальная поддерживаемая или максимальная 
температура непрерывного воздействия (питание вкл) 65°C

Максимальная температура воздействия (питание выкл) 85°C

Материал Серый полимер

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание детали E-02-AL

Артикул (Вес) 1244-020913 (0.03 кг)

Комплект концевой заделки холодной усадки для безопасных зон

E-02-AL

Концевая заделка nVent RAYCHEM E-02-AL
Комплект концевой заделки для греющего кабеля nVent 
RAYCHEM BSA.
Быстрая и простая установка без необходимости 
применения фена горячего воздуха. Комплект предназначен 
для безопасных промышленных зон. 
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