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DESCRIPTION

APPLICATION

Kit de raccordement pour rubans chauffants parallèles BSA et BTV-CR en zone ordinaire

CONTENU DU KIT

• 1 x presse-étoupe avec joint
• 1 x tube vert/jaune et 3 x gaines thermorétractables pour l’étanchéité de l’âme
• 1 notice d’installation

AGRÉMENTS

          

Les produits sont conformes à la norme CEI/EN 62395-1:2013
DNV-GL TAE00003ES

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type Thermorétractable

Filetage M25 x 1,5

Température ambiante min. –20°C

Température d’exposition max. 
(presse-étoupe)

100°C

Classe d’étanchéité IP IP66

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation C25-01

N° réf. (poids) 1244-020909 (0,06 kg)

Kit de raccordement thermorétractable

C25-01

Ce kit de raccordement assure la liaison de tous les rubans 
chauffants industriels à circuit parallèle nVent RAYCHEM 
de type BSA et BTV-CR à une boîte de raccordement en 
zone ordinaire, tout en maintenant l’isolation électrique des 
conducteurs et de l’âme des rubans chauffants.

L’étanchéité de l’âme des rubans chauffants est assurée par des 
gaines thermorétractables. Le joint fourni dans ce kit permet 
au presse-étoupe de maintenir une étanchéité optimale dans 
différentes conditions ambiantes.
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