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UNIVERSELL KOPPLINGSDOSA 

JB-EX-21

RAYCHEM-DS-EU1401-JBEX21-SV-2002

Industriell kopplingsdosa av polyester för användning i 
explosionsfarliga områden. Denna dosa kan användas för att 
göra anslutningar mellan matningskablar, värmekablar och 
kallkablar med M20 anslutningssatser. Beroende på systemets 
konfiguration har dosan plats för sex värmekablar/kallkablar 
och en matningskabel. M20 anslutningssatser måste beställas 
separat beroende på typen av värmekabel som används. 
Kabelanslutning sker via DIN-skenmonterade plintar av fjädertyp. 

Dosan kan vägg- eller rörmonteras via de fyra hålen i dosans 
botten. För rörmontering, använd ett av fästena.

TYPISK ANVÄNDNING

Matningsdosa, änddosa, skarvdosa (3-fas och slinga), fördelningsdosa.

INGÅNGAR

6 st M20
1 st M32

SATSENS INNEHÅLL

1 st kopplingsdosa med plintar på DIN-skena
4 st M20 stoppluggar
2 st M20 regnpluggar (temporära)
1 st M32 stopplugg
1 plintbygel som medger olika konfigurationer av kabeldragning (ta bort ändplattan) 

GODKÄNNANDEN

PTB 00 ATEX 1002  II 2G Ex edm ia [ia] IIC T6, T5 och T4 

 II 2D Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C och T135°C
IECEx PTB 08.0004 Ex e ia II, IIC T6, T5, T4

Ex tD A21 IP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C

ТС RU C-BE.ИM43.B.01854
OOO «TexИмпорт»
Exponeringstemperatur: –55°C...+55°C
1Ex d e mb ia (ia) IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db Ta –55°C...+55°C IP66
Tillverkad i Indien
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JB-EX-21 

KONSTRUKTIONSMATERIAL
Dosa och lock ESD-säker glasfiberarmerad polymer, svart
Tätning Silikongummi
Lockskruvar Rostfritt stål

KAPSLINGSKLASS

IP66

OMGIVNINGSTEMPERATUR

–55°C till +55°C

MÅTT (I MM)

160

122

90

Ø 6 mm

140

110

160

160

PLINTAR

Antal 6 st.

Typ Fjädertyp 

Märkning 1, 2, 3, 3 x PE

Max. ledarstorlek 10 mm2 (solid och mångtrådig)

Max. driftspänning 550 Vac

Max. driftström 53 A

TILLBEHÖR (BESTÄLLS SEPARAT)

Fästen SB-100, SB-101

Förskruvning för PI kallkablar C20-PI-PA-KIT Ex-klassad förskruvning, polyamid, ned till –40°C
C20-PI-M0-KIT Ex-klassad förskruvning, nickelpläterad mässing, ned till –55°C 
(att användas med lådor med integrerad jordplåt eller med jordtråd)

Förskruvning för MI kallkablar Kontakta nVent Controls eller se DOC-606

Förskruvning för matningskabel GL–45-M32 förskruvning godkänd för explosionsfarliga områden för kablar med 
Ø 14-21, upp till –55°C 

Lösa plintar (*) Fas/noll plint: HWA-WAGO-PHASE
Jordplint: HWA-WAGO-EARTH
Ändplatta: HWA-WAGO-ENDPLATE
Plintbygel: HWA-WAGO-JUMPER

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beställningsreferens nVent RAYCHEM JB-EX-21

Artikelnr (vikt) 1244-000579 (1,2 kg)

(*) Totalt bör inte mer än 10 plintar installeras.
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Sweden (Sverige)
Tel +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com

http://nVent.com

