AUTOMATIKSKAP nvent

SBS-XX-CM-20

FOR 1S- OCH SNOSMALTNINGSSYSTEM AV MARKYTOR

BESKRIVNING

nVent RAYCHEM Automatikskdp SBS-XX-CM-20, for
is- och snosmaltningssystem, ar en komplett I16sning for

CE

. elektrisk sakerhet, anslutning och kontroll av RAYCHEMS
varmekabelmattor EM2-CM, med konstant effekt for
E snésmaltning av markytor. Automatikskapet bestar
av kontrollenheten VIA-DU-20, med flera givare for en

energieffektiv markuppvarmning, samt automatsakringar

typ C och jordfelsbrytare for en saker och trygg anlaggning.
. A Automatikskapet ansluts till 400 Vac (3 faser).

FORDELAR

Snabb anslutning av flera varmekabelmattor direkt i automatikskapet
+ Inget behov av ytterligare anslutningsterminaler.

Automatikskapen finns for 3-18 varmekabelmattor.

Komplett automatikskdp med jordfelsbrytare och sakringar.

+ Inget behov av separata sakerhetsenheter.
Komplett system fran tillverkaren

+ System och komponenter sarskilt utvalda for system for att passa system for hogpresterande is- och snosmaltning.

TEKNISKA DATA

Reglerenhet VIA-DU-20 Kontrollenhet med flera givare

Nominell spanning (Un) 400V (3 faser)

Nominell spanning per varmekrets (Ue) 230V

Givare Givare for marktemperatur, fukt och omgivningstemperatur
Godkannande CE (godkand enligt IEC 61439)

Forsorjning Beroende av valt automatikskap (25-125 A)

Jordfelsbrytare 30 mA

Larmfunktion 1 allméant potentialfri larmkontakt, indikatorlampan pa panelens framsida
Automatsakringar 20 A (typ C) per 3 varmekretsgrupper

Omkopplare Automatisk omkoppling av varmekretsen

Installationsplats Inomhus

Omgivningstemperatur +10°C till +35°C

Kapslingsklass IP65

Farg RAL 7035 (gra)

Typ av inkapsling och material HOFFMAN (nVent), metallinkapsling
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SBS KONTROLLPANEL - TABELL OVER VIKT OCH MATT

Produkt

SBS-03-CM-20
SBS-06-CM-20
SBS-09-CM-20
SBS-12-CM-20
SBS-15-CM-20
SBS-18-CM-20

RELATERADE PRODUKTER

Vikt (kg)

32
45
45
90
90
115

Langd (mm)

600
600
600
800
800
1000

Bredd (mm)

400
600
600
800
800
800

Djup (mm)

210
210
210
210
210
300

Kontrollpanelen SBS-xx-CM-20 ar kompatibel med RAYCHEM EM2-CM varmekabelmattor:

RAYCHEM EM2-CM varmekabelmattor

- (300 W/M?)

GM-2XT (for frostskydd av draneringsror.)*

* Automatikskapet SBS-XX-CM-20 inkluderar ytterligare en anslutning for draneringsror vid kanten av uppvarmda ytor eller vid den

nedre anden av ramper med varmekabel GM-2XT. (Max. 15 meters langd pa draneringsror.)

PRODUKTREFERENS

For att bestalla kontrollpanelen SBS-xx-CM-20, vanligen referera till:

Produktnamn
1244-006430

1244-006431

1244-006432

1244-006433

1244-008212

1244-008213

INFORMATION OM INSTALLATION

Orderreferens
SBS-03-CM-20

SBS-06-CM-20

SBS-09-CM-20

SBS-12-CM-20

SBS-15-CM-20

SBS-18-CM-20

Beskrivning

Automatikskap for upp till 3 kretsar av

EM2-CM markvarmeslingor

Automatikskap for 4-6 kretsar av

EM2-CM markvarmeslingor

Automatikskap for 7-9 kretsar av

EM2-CM markvarmeslingor

Automatikskap for 10-12 kretsar av

EM2-CM ytvarmeprodukter

Automatikskap for 13-15 kretsar av

EM2-CM markvarmeslingor

Automatiksskap for 16-18 kretsar av

EM2-CM markvarmeslingor

Komplett kopplingsinformation och scheman for panelen medféljer produkten. Alla elektriska installationer maste utforas av en
godkand elinstallator och folja branschmaéssiga normer och krav.
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Sverige

Tel +46 313355800
salesse@nvent.com

N
v .t Var kraftfulla varumarkesportfolj:
n en nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

lotterbola:




