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PRODUKTBESKRIVNING

nVent RAYCHEM SBS-R-GM är ett komplett automatikskåp 
i plastkapsling och är avsedd för värmekabelanläggningar i 
hängrännor och stuprör. 

Innehåller huvudbrytare, automatsäkringar, jordfelsbrytare 
samt styrenhet. Apparatskåpet är utrustat med kontrollenhet 
EMDR-10. 

Temperatur- och fuktgivare ingår. 

Används till nVent RAYCHEM värmekablar:

• GM-2X

• GM-2XT

• Frostop Black

FÖRDELAR

• Färdigkopplade automatikskåp sparar tid på arbetsplatsen.

• Speciallt anpassade för RAYCHEM värmekablar för hängrännor och stuprör.

• Kontrollenhet EMDR-10 ingår för optimal energieffektivitet.
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TEKNISKA DATA

Benämning SBS-R-GM-1x10A SBS-R-GM-3x10A SBS-R-GM-1x16A SBS-R-GM-3x16A

E-nummer 89 492 94 89 492 96 89 492 95 89 492 97

PCN 1244-016632 1244-016633 1244-016634 1244-016635

Driftspänning 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz

Termostattyp EMDR-10 
Kontrollenhet med 
temperatur- och 
fuktstyrning.

EMDR-10 
Kontrollenhet med 
temperatur- och 
fuktstyrning.

EMDR-10 
Kontrollenhet med 
temperatur- och 
fuktstyrning.

EMDR-10 
Kontrollenhet med 
temperatur- och 
fuktstyrning.

Automatsäkring/utgångar 1 x 10A 3 x 10A 1 x 16A 3 x 16A

Huvudbrytare 40A 40A 40A 40A

Jordfelsbrytare 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

Kapslingstyp Plast Plast Plast Plast

Kapslingsklass IP55 IP55 IP55 IP55

Mått (mm) Bredd: 418 310 418 310

Höjd: 436 586 436 586

Djup: 148 148 148 148

Färg på kapsling Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå

Omgivningstemperatur +5 till +35 °C +5 till +35 °C +5 till +35 °C +5 till +35 °C

Kabelgenomföringar Metriska  
brytöppningar

Metriska  
brytöppningar

Metriska  
brytöppningar

Metriska  
brytöppningar

Godkännanden CE-märkt  
(enligt IEC61439-1)

CE-märkt  
(enligt IEC61439-1)

CE-märkt  
(enligt IEC61439-1)

CE-märkt  
(enligt IEC61439-1)

PRODUKTSORTIMENT

E-nr Produktnamn Beskrivning

89 492 94 SBS-R-GM-1x10A Apparatskåp 1x10A för takanläggningar 

89 492 96 SBS-R-GM-3x10A Apparatskåp 3x10A för takanläggningar 

89 492 95 SBS-R-GM-1x16A Apparatskåp 1x16A för takanläggningar 

89 492 97 SBS-R-GM-3x16A Apparatskåp 3x16A för takanläggningar 


