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SAVIREGULIUOJANTYS ETL ŠILDYMO KABELIAI VAMZDYNŲ 
APSAUGAI NUO UŽŠALIMO

ETL

Savireguliuojantys nVent RAYCHEM ETL šildymo kabeliai saugo 
vamzdynus nuo užšalimo pastatuose ir lauke.

GAMINIO SAVYBĖS

• Karpomas reikiamo ilgio montavimo vietoje

• Nedideli matmenys, kad būtų lengviau montuoti

• Su CR ar CT apvalkalu montavimui ant vamzdžių ar jų viduje

• 10 ir 16 W/m versijos įvairaus diametro vamzdžiams ir 
įvairioms aplinkos sąlygoms

• Nereikalinga priežiūra eksploatavimo metu

• Dėl savireguliuojančių kabelių technologijos nėra jokio 
perkaitimo pavojaus

SAVIREGULIUOJANČIŲ KABELIŲ TECHNOLOGIJA

ETL kabeliuose panaudota savireguliuojančių kabelių technologija. Kaitinimo galia kiekviename kabelio taške per visą ilgį 
automatiškai sureguliuojama pagal esamą temperatūrą. Kabeliai niekada neperkaista, net jei yra vienas ant kito.

SAVIREGULIUOJANTYS ETL ŠILDYMO KABELIAI

Gaminys R-ETL-A R-ETL-B R-ETL-A-CR R-ETL-B-CR
Galia esant 5 °C 10 (16W/m vamzdyje) 16 (25W/m vamzdyje) 10 16
Maitinimo įtampa 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Maks. šildymo 
temperatūra (šildytuvo 
išsijungimas) Maks. 800 
val. šildymo.

65 °C 65 °C 65 °C 65 °C

Matmenys 8,5 mm x 5,8 mm 8,5 mm x 5,8 mm 8,5 mm x 5,8 mm 8,5 mm x 5,8 mm
Elektros sistemos 
įžeminimo būdas 
(įžeminimas)

Dengta nikeliu 
Vario pynė

Dengta nikeliu 
Vario pynė

Dengta nikeliu 
Vario pynė

Dengta nikeliu 
Vario pynė

Vidinės izoliacijos 
medžiaga

Radiacija vulkanizuotas 
modifikuotas poliolefinas

Radiacija vulkanizuotas 
modifikuotas poliolefinas

Radiacija vulkanizuotas 
modifikuotas poliolefinas

Radiacija vulkanizuotas 
modifikuotas poliolefinas

Išorinio apvalkalo 
medžiaga

Fluoropolimeras Fluoropolimeras Modifikuotas poliolefinas Modifikuotas poliolefinas

Žemiausia montavimo 
temperatūra

–20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Mažiausias lenkimo 
spindulys

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. grandinės ilgis  
(5 °C įjungimas)

100 m (10 A) ant 
vamzdžio

100 m (16 A) ant 
vamzdžio

100 m (10 A) ant 
vamzdžio

100 m (16 A) ant 
vamzdžio

 60 m (10 A) vamzdyje 60 m (16 A) vamzdyje Nenumatyta naudoti 
vamzdyje

Nenumatyta naudoti 
vamzdyje

Sertifikavimas ir 
patvirtinimas

Testavimas ir 
patvirtinimas pagal 
IEC62395. CE žymė.

Testavimas ir 
patvirtinimas pagal 
IEC62395. CE žymė.

Testavimas ir 
patvirtinimas pagal 
IEC62395. CE žymė.

Testavimas ir 
patvirtinimas pagal 
IEC62395. CE žymė.
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LENGVA PROJEKTUOTI IR MONTUOTI

“nVent RAYCHEM” ETL šildymo kabelių klojimo schemą galima parinkti tiesiog montavimo vietoje. Priešingai negu pastovaus 
galingumo kabelį, jį galima atpjauti reikiamo ilgio vamzdyno pabaigoje įrengiant sandarinimo movą. Šildymo kabelių priedų 
asortimente siūlomi ir įvairūs sujungimo bei sandarinimo rinkiniai, kurios suprojektavo, patikrino ir patvirtino gamintojas siekdamas 
užtikrinti puikias technines charakteristikas ir ramybę naudotojams.

R-ETL KABELIŲ GRANDINĖS ILGIAI

Grandinės ilgiai nustatomi pagal 230 VAC srovės ir C tipo charakteristikų grandinės apsaugos įrenginius.

R-ETL-A-CR (10 W/m esant 5 °C) Montavimas ant vamzdžio

Grandinės srovė (A)

Įjungimo temperatūra (°C) 10 13 16

–20 100 100 100

–10 100 100 100

0 100 100 100

5 100 100 100

10 100 100 100

R-ETL-B-CR (16 W/m esant 5 °C) Montavimas ant vamzdžio

Grandinės srovė (A)

Įjungimo temperatūra (°C) 10 13 16

–20 80 95 95

–10 95 100 100

0 100 100 100

5 100 100 100

10 100 100 100

R-ETL-A (10 W/m esant 5 °C) Montavimas ant vamzdžio Montavimas vamzdyje

Grandinės srovė (A) Grandinės srovė (A)

Įjungimo temperatūra (°C) 10 13 16 10 13 16

–20 38 60 100

–10 45 85 100

0 70 100 100 60 60 60

5 100 100 100 60 60 60

10 100 100 100 60 60 60

R-ETL-B (16 W/m esant 5°C) Montavimas ant vamzdžio Montavimas vamzdyje

Grandinės srovė (A) Grandinės srovė (A)

Įjungimo temperatūra (°C) 10 13 16 10 13 16

–20 12 26 35 N/A N/A N/A

–10 12 32 44 N/A N/A N/A

0 30 44 75 18 26 45

5 37 58 100 22 35 60

10 49 93 100 30 45 60
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Rekomenduojami valdymo įrenginiai

PCN Gaminys Aprašymas

728129-000 AT-TS-13 Apsaugos nuo užšalimo termostatas su lauko temperatūros 
jutikliu. Diapazonas: nuo –5 °C iki +15 °C.

548945-000 AT-TS-14 Apsaugos nuo užšalimo termostatas su vamzdyno jutikliu. 
Diapazonas: nuo 0 °C iki +120 °C.

145232-000 RayStat-ECO-10 Termostatas su lauko temperatūros jutikliu ir proporcinio 
valdymo pagal lauko temperatūrą (PASC) funkcija

828810-000 RayStat-CONTROL-10 Termostatas su linijos jutikliu ir besrove signalo rele

1244-006265 RayStat-CONTROL-11-DIN Termostatas su linijos jutikliu ir skaitmeniniu ekranu 
(tvirtinamas prie DIN bėgelio)

1244-016626 - 31 SBS-R-FP valdymo skydai Kelių grandinių valdymo skydai su integruotaisiais elektros 
apsaugos ir grandinės perjungimo įrenginiais.

Rekomenduojami sujungimų ir galinių movų komplektai

PCN Gaminys Aprašymas

139433-000 U-ACC-PP-07 Šaltojo laido jungčių ir galinio sandarinimo komplektas, skirtas 
R-ETL šildymo kabeliams

331368-000 CE20-03 Jungties ir galūnės izoliacijos rinkinys, skirtas R-ETL-*-CR 
šildymo kabeliams

946607-000 JB16-02 Jungčių dėžutė

Priedai

PCN Gaminys Aprašymas

C77220-000 GT-66 Karščiui atspari stiklo pluošto lipni juosta. (20 m ritinėlis)

102823-000 KBL-10 Kabelių tvirtinimo dirželiai (100 dirželių pakuotė)

105300-000 LAB-ETL-LIT Elektrinio šildymo sistemos įspėjamoji etiketė (LT)

Šildymo kabelių pasirinkimas

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Maks. palaikoma temperatūra 40°C.

R-ETL-A 10W/m @ 5°C.

R-ETL-A-CR 10W/m @ 5°C.

R-ETL-B 16W/m @ 5°C.

R-ETL-B-CR 16W/m @ 5°C.

Apsauga iki -20°C

Vamzdžio skersmuo (mm)

Izoliacijos 
storis (mm)

15 22 28 35 42 54 67 76 108 125 150 200

10 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A

25 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A

30 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A

40 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A

50 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A
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Apsauga iki -40°C

Vamzdžio skersmuo (mm)

Izoliacijos 
storis (mm)

15 22 28 35 42 54 67 76 108 125 150 200

10 R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15 R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

30 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

40 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A N/A

50 R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
A(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

R-ETL-
B(-CR)

N/A N/A N/A N/A


