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ETL & Frostguard nvent

Specifikationstext for frostskydd av ror

nVent RAYCHEM ETL- den flexibla frostskyddslosningen med
sjalvbegransande varmekabel pa lopmeter (E-nr 89 460 00)

+ ETL bygger pa en sjalvbegransande kabel som automatiskt
anpassar sin varmeeffekt efter aktuellt Iage. Mer varme avges vid
kallare partier, till exempel dar ror ligger mer ytligt. Varmekabeln
kan installeras b&de pd och inuti vattenledningen. Systemet bestér

| av varmekabel pa Iopmeter som anpassas efter rorets langd.

+ ETL levereras pa Idpmeter och kompletteras med an- och
avslutningssats. For montage inuti ror behdvs komplettering med
T- eller Y-koppling. Vid T-koppling krévs dessutom en vattentat
genomforing (ingar i Y-kopplingen). For langder Gver 25 meter
rekommenderas att systemet styrs via en termostat for ldgsta
energiforbrukning.

+ Maximal anslutningslangd &r 60 m i rér och 100 m utanpé ror.

+ OBS! ETL skall forlaggas och installeras av behorig installator.

nVent RAYCHEM GREEN +

+ Energieffektiv tack vare sjalvbegransande varmekabel*

+ Termostat mojliggor energibesparing

+ PVC-fri varmekabel

+ Livsmedelsgodkand av Sitac for installation i dricksvattenledningar
+ Provad och godkand varmekabel. SEMKO-godkand, CE- markt

* Den sjalvbegransande varmekabelns forméaga att anpassa avgiven varme efter yttre forhallanden &r nyckeln till energieffektivitet.

nVent RAYCHEM ETL FrostGuard — den enkla frostskyddslosningen (E-nr 89 461 02 — 89 461 25)

- ETL FrostGuard bygger pa en sjalvbegransande kabel som automatiskt anpassar sin varmeeffekt efter aktuellt Iage. Mer varme
avges vid kallare partier, till exempel dar ror ligger mer ytligt. Varmekabeln kan installeras bade pa och inuti roret. Systemet bestar
av fasta kabelldngder med pdmonterad stickpropp.

- ETL FrostGuard levereras i komplett paket. Det finns tio fasta langder att vélja mellan, frdn 2-25 meter. For langre rorsystem
anvands varmekabel ETL. ETL FrostGuard levereras med 2 meter pAmonterad anslutningskabel samt jordad stickpropp.
For montage inuti ror behovs komplettering med T- eller Y-koppling. Vid T-koppling kravs dessutom en vattentdat genomforing
(ingér i Y-kopplingen). Komplettera med jordfelsbrytare.

GREEN +

+ Energieffektiv tack vare sjalvbegransande kabel*

+ PVC-fri varmekabel

+ Livsmedelsgodkand av Sitac for installation i dricksvattenledningar

+ Provad och godkand varmekabel. Godkand av SEMKO, CE- markt
* Den sjalvbegransande varmekabelns férméaga att anpassa avgiven varme efter yttre forhallanden &r nyckeln till energieffektivitet.
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nVent RAYCHEM T2TraceTemp - termostat for utanpaliggande montage IP54 (E-nr 85 815 86)
+ T2TraceTemp &r en elektronisk termostat anpassad for frostskydd och varmhalining av ror.

- Den ar kapslad (IP54) for utanpéliggande montage. Den hdga skyddsformen gor T2TraceTemp lamplig for reglering av varmekabel
som ar forlagd utomhus. Termostaten har 2-polig huvudstromstéllare och kan belastas med 2,3 kW.

+ Endiod lyser nar relaet ar draget och en nar mandverspanning ar inkopplad.
- Termostaten kan instéllas pa 6nskad temperatur fran -10/+50 °C eller +50/+110 °C.
+ Enkel att stélla om mellan de b&da temperaturomradena, &g och hog med hjélp av en miniswitch inne i termostaten.

+ Givaren levereras med 3 meter silikonkabel som kan forlangas upp till hogst 100 m (2x1,5 mm?).

nVent RAYCHEM RAYSTAT-ECO-10 - energibesparande Termostat for utanpaliggande montage IP 65 (E-nr 85 817 07)
- RAYSTAT-ECO-10 &r en elektronisk termostat med energisparfunktionen PASC som &r anpassad for frostskydd och varmhalining av ror.

+ PASC (Proportional Ambient Sensing Control) &r en energibesparande funktion som ger en omgivningstemperaturberoende
reglering.

- Termostaten kan belastas med 25A, 250VAC (enpoligt brytande/slutande).

- Larmreldet (2A) ger majlighet till potentialfritt larm pga. spanningsfel, givarfel eller fér hog eller &g temperatur.
Teckenfonstret pa termostatens framsida ger en visning av instéllbara parametrar.

- Temperaturgivaren ar av tretrads Pt 100 typ vilket ger en noggrannhet pd +0,5 K vid 5 °C.
- Termostaten har ett arbetsomrade mellan 0 till +30 °C och en exponeringstemperatur mellan -40 till +80 °C.

- Den éar kapslad IP 65 for utanpaliggande montage. Den hoga skyddsformen gor RAYSTAT-ECO-10 lamplig for reglering av
varmekabel som ar forlagd utomhus pé t.ex. sprinkleranlaggningar.

Automatikskap med termostatstyrning for vairmekabel pa och i ror

Automatsakringar/

E-nummer Huvudbrytare utgangar Jordfelsbrytare Kapsling (HxBxD)

30504 89 492 00 2x20 A 1x10 A/230 V. 1x2-pol 25/0,03 A IP40, 220 x 172 x 93 mm

30505 89 492 05 2x20 A 2x16 A/230 V. 1x2-pol 25/0,03 A IP30, 225 x 250 x 88 mm
30511 89 492 07 3x40 A 3x10 A/230 V. Tx4-pol 25/0,03 A IP30, 350 x 250 x 88 mm
30521 89 492 09 3x40 A 3x10 A/230 V. Tx4-pol 25/0,03 A IP30, 475 x 250 x 88 mm
gosgjr% D 8949210 2x20 A 1%10 A/230 V 1x2-pol 25/0,03 A IP55,175 x 101 x 112 mm

307010 8949213 2x20 A 1x10 A/230 V 1x2-pol 25/0,03 A IP55, 205 x 295 x 110 mm
30701E 8949214 2x20 A 1x16 A/230 V 1x2-pol 25/0,03 A IP55,205 x 295 x 110 mm
30711D 8949231 3x40 A 3x10 A/230 V 1x4-pol 25/0,03 A IP55, 410 x 295 x 110 mm
30711E 8949232 3x40 A 3x16 A/230 V Tx4-pol 25/0,03 A IP55, 410 x 295 x 110 mm

Ovanstdende automatikskép ar fardigkopplade internt med fullstandig dokumentation.
Specialskap kan tillverkas efter onskemal — kontakta nédgon av vara séljare for hjalp.

Sverige

Tel +46 313355800
salesse@nvent.com
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v .t Var kraftfulla varumarkesportfolj:
n en CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

es GmbH eller dess dotterbolag
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