C25-100-METAL och nvent

C3/4-100-METAL

Metallanslutningssats, kallutforande €x)

Dessa anslutningssatser ar avsedda for terminering av alla nVent
RAYCHEM varmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL till

en kopplingsdosa, samtidigt som den elektriska isoleringen av
varmekabelns ledare och karna bibehalls.

Skarmen ar direkt ansluten till metallforskruvningen.
Anslutningssatserna kan anvandas med metalldosor eller
plastdosor med intern jordplatta. De ar godkanda for anvandning
i explosionsfarliga omraden.

For installation av ledartatningen kravs inte nagon varmepistol
eller gasolbrannare (tillstdnd for hetarbeten behovs inte).

Det icke-hardande tatningsmedlet (silikonfritt) gor installationen
enkel och forenklar underhall.

Satsen nVent RAYCHEM C25-100-METAL ar avsedd for
anvandning med M25-ingangar, satsen nVent RAYCHEM
C3/4-100-METAL for 3/4" NPT-ingéngar.

En lasmutter av metall medféljer for jordforbindning i
kopplingsdosor av plast.

APPLIKATION

nVent RAYCHEM C25-100-METAL
C3/4-100-METAL

Anslutningssats for varmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL

SATSENS INNEHALL

1 forskruvning, 2 tatningar,

1 lasmutter och tatningsbricka (endast M25)
1 ledartatning,

1installationsanvisning (flersprakig)

GODKANNANDEN
C25-100-METAL Baseefal6ATEX0039U
C3/4-100-METAL & 112GD Exeb IIC Gb
C25-100-METAL-NP Extb IlIC Db
C3/4-100-METAL-NP IECEx BAS 16.0042U
C25-100-METAL-SS Exeb IIC Gb Extb IlIC Db

For HTV varmekabel ar foljande system certifikat tillampbara: PTB 21 ATEX 1003 X och
IECEx PTB 21.0007X

EH[ E TC RU C-BE.M062.B.00054/18
ExellCGbU ExtbllICDbU
Ta —60°C..+180°C IP68
000 “TexmnopTt”
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SPECIFIKATION FOR FORSKRUVNING

Omradesklassificering

Gangstorlek
Material forskruvning
Min. omgivningstemperatur

Max. exponeringstemperatur

BESTALLNINGSINFORMATION

Explosionsfarliga omraden Zon 1 och 2
(gas), Zon 21 och 22 (damm), ordinéra
omréaden inomhus och utomhus

M25x 1,5
Massing
-60°C
180°C

Explosionsfarliga omraden Zon 1 och 2
(gas), Zon 21 och 22 (damm), ordinéra
omréden inomhus och utomhus

3/4" NPT
Massing
-60°C
180°C

Benamning
Artikelnr (vikt)
Material forskruvning

Benamning
Artikelnr (vikt)

Material forskruvning

Benamning
Artikelnr (vikt)

Material forskruvning

Sverige
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nVent forbehaller sig rétte a specifikationerna uta

RAYCHEM EU14 5100METALC34100META

C25-100-METAL
875016-000 (0,31 kg)
Massing
C25-100-METAL-NP
1244-002296 (0,31 kg)

Nickelplatterad massing

C25-100-METAL-SS
1244-017869 (0,3kg)
Rostfritt stal

Var kraftfulla varumarkesportfolj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

aanc arumdrken tillhor respe

C3/4-100-METAL
440588-000 (0,3 kg)
Massing

C3/4-100-METAL-NP
1244-001350 (0,3 kg)

Nickelplatterad massing
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