ltsesaatyva lampokaapeli €x)

LAMPOKAAPELIEN RAKENNE

Putkien sulanapito saattolammityksella - ei putken
hoyrypuhdistusta.

Product
warranty

nVent RAYCHEM ltsesaatyvia BTV-lampokaapeleita kaytetaan
putkien ja sailiciden sulanapitoon.

Niita voidaan kayttaa myos prosessilampatilan yllapitoon
enintadn 65 °C:ssa.

Fluoripolymeerinen
ulkovaippa (-CT) tai
muunnetusta polyolefiinista
valmistettu ulkovaippa (-CR)
Tinattu kuparipunos
(maksimiresistanssi 0,010 Q/m)

Eriste muunnettua polyolefiinia
[tsesaatyva sahkoa johtava ydin

1,2 mm?Zn nikkelipaallystetyt kuparijohtimet

KAYTTOKOHDE
Tilaluokitus Ré&jahdysvaaralliset tilat 1, 2 (kaasu), 21, 22 (poly)
Normaali
Lammitettavan pinnan tyyppi Hiiliteras
Ruostumaton teras
Muovi
Maalattu tai maalaamaton metalli
Kemikaalien kestavyys Orgaaniset syovyttavat aineet: kayta -CT:ta (ulkovaippa fluoripolymeeria)

Miedot epdorgaaniset nesteet: kayta -CR:aa (ulkovaippa modifioitua polyolefiinia)
Aggressiiviset orgaaniset ja syovyttavat aineet: pyyda neuvoa nVentin edustajalta

SYOTTOJANNITE

230 V AC (pyyda tarvittaessa tietoja muista jannitteista paikalliselta nVent in edustajalta)
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HYVAKSYNNAT

SGS20ATEX0048X

& 112 G Ex 60079-30-1eb IC T6 Gb tai Ex 60079-30-1eb mb IIC T6 Gb

& 11 2 G Ex 60079-30-11tb I1IC T80°C tai Ex 60079-30-1 mb tb I1IC T80°C

Tmin —60 °C

IECEX BAS 20.0011X

Ex 60079-30-1 eb IIC T6 Gb tai Ex 60079-30-1eb mb IIC T6 Gb

Ex 60079-30-11tb I1IC T80°C tai Ex 60079-30-1 mb tb I1IC T80°C

Tmin —60 °C

DNV on hyvaksynyt BTV-lampokaapelit kaytettaviksi laivoissa ja siirrettavissa merella toimivissa yksikoissa.
DNV-sertifikaatti DNV-GL TAEO0O0OTU

EH[ E TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
TExellCT6Gb X TExemb I CT6 Gb X
Extb IICT80°C Db X Extb mb IIIC T80°C Db X
Ta —60 °C..+56 °C IP66
000 “TexmnopT”

ExellCT6 Gb
Ex tD A211P66 T80°C

TEKNISET TIEDOT

Yllapito- tai jatkuva altistuslampaétila, 65 °C
maks. (virta kytkettyna)

Hetkellinen altistuslampatila, maks. 85°C

(virta kytkettyna) Kumulatiivinen altistus enintéan 1000 h
Lampatilaluokitus T6

Asennuslampatila, min. -60 °C

Minimitaivutussade -60°C = T<-20°C: 35 mm

-20°C<T<=10°C: 30 mm
-10°C=<T<0°C:25mm
0°C<T<+10°C: 20 mm
T=+10 °C: 12 mm

LAMPOTEHO
Nimellinen lahtoteho 230 V AC A 10BTV2-CT 4
jannitteella asennettuna 10BTV2-CR Y S iR e R R R R
eristetylle terasputkelle B 8BTV-2-CT 30
8BTV-2-CR
C 5BTV2-CT Sobid
5BTV2-CR
D 3BTV2-CT
3BTV2-CR "

T

0 0 20 30 40 50 60 70
Putken lampétila (°C)

3BTV2-CR 5BTV2-CR 8BTV-2-CR 10BTV2-CR
3BTV2-CT 5BTV2-CT 8BTV-2-CT 10BTV2-CT

Nimellinen lahtsteho (W/m 10 “Csssa) | 9 16 25 29

TUOTTEEN MITAT (NIMELLISET) JA PAINO

Paksuus (mm) 55 55 55 55
Leveys (mm) 10,5 10,5 15,4 15,4
Paino (g/m) 110 110 153 153
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PIIRIN MAKSIMIPITUUS STANDARDIN EN 60898 MUKAAN, KUN KAYTOSSA C-TYYPIN JOHDONSUOJAKATKAISIMET

Sahkosuojauksen
arvo Kaynnistyslampotila

16 A -20°C 155 110 70 45
+10 °C 200 160 110 65
20A -20°C 195 140 90 55
+10 °C 200 160 125 85
25A -20°C 200 160 110 70
+10 °C 200 160 125 105
32A -20°C 200 160 125 90
+10 °C 200 160 125 110

Ylla esitetyt luvut on tarkoitettu ainoastaan piirin pituuden arvioimiseen. Kayta tarkkojen tietojen selville saamiseen nVent TraceCalc-
ohjelmistoa tai kaanny paikallisen nVent -edustajan puoleen. nVent vaatii turvallisuuden takaamiseksi ja tulipalovaaran estamiseksi,
etta kaytossa on 30 mA:n vikavirtasuojakytkin. Mikali vuotovirta on laitteiston rakenteesta johtuen tata suurempi, saadettavien
laitteiden suositeltava laukaisutaso on 30 mA yli lampokaapelin sisdisen kapasitatiivisen vuotovirran, jonka on maarittanyt
lampokaapelin valmistaja, tai vaihtoehtoisesti seuraava yleinen kaytettavissa oleva ei-saddettavan laitteen laukaisutaso, mutta
korkeintaan 300 mA. Kaikista turvallisuusnakokohdista on oltava todisteet.

TILAUSTIEDOT

Osan kuvaus 3BTV2-CR 5BTV2-CR 8BTV-2-CR 10BTV2-CR
Osan nro (¥) 914279-000 414809-000 479821-000 677245-000
Osan kuvaus 3BTV2-CT 5BTV2-CT 8BTV-2-CT 10BTV2-CT
Osan nro (¥) 469145-000 487509-000 008633-000 567513-000

KOMPONENTIT

nVent tarjoaa tayden valikoiman komponentteja kytkentaan, jatkoksiin ja loppupaatteisiin.

Naita komponentteja on kaytettava tuotteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi ja sahkojarjestelmille asetettujen
vaatimusten mukaisesti.

(*) Paikallisia versioita rajoitetuilla hyvaksynnillé ja eri tuotenumeroilla voi olla olemassa. Ota yhteytta paikalliseen edustajaan.

Finland (Suomi)

Tel 0800116799
salesfi@nVent.com
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\/ .t Tehokas merkkituotevalikoimamme:
n en CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

tytaryhtiot istavat kaikki nVent- t ja -logot. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidens
a iiman ennakkoilmoitusta
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