ATEX / IECEx Zon 2

Zon 2-regler- och dvervakningspaneler

PRODUKTOVERSIKT
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ZON 2-PANEL - TEKNISKA SPECIFIKATIONER

nVent RAYCHEM Zon 2-regler- och 6vervakningspaneler ar
konfigurerbara automatikskdp som ar godkdnda enligt ATEX och
IECEx. Kapslingen och alla komponenter ar Zon 2-godkanda,
inklusive nVent HOFFMAN Zonex-kapslingen, kontrollenheterna
nVent RAYCHEM NGC-30, NGC-40 och Elexant 4020i samt
halvledarreldaerna som anvands for att spanningssatta
varmekretsarna. Klassificeringar pa upp till 63 A vid 690 Vac
per krets ger flexibla och optimerade konstruktioner. Panelerna
foljer standarderna IEC/EN 61439 och 60079 och ar utformade,
tillverkade, testade och godkanda av en tillverkare godkand av
nVent for Ex-klassade omréaden.

Anvandningsomrade

Godkénnanden for automatikskap

Kapslingsklass
Omgivningstemperatur under drift
Omgivningstemperatur vid forvaring
Max. Altitud

Luftfuktighet

ATEX / IECEXx Zon 2

UL 20 ATEX 2413X

& 113G Ex db dc eb ec ic mb nA nC lia/ib/ic IC/11B+H2/1IB/IIA
Ge] IIC/11B+H2/11B/IIA

T6..T1Gc

UL 21 ATEX 2551X

& 113 G Ex db dc eb ec ic mb nA nC [ia/ib 1IC/1IB+H2/11B/IIA Ga/
Gb] IIC/11B+H2/11B/11A

T6..T1Gc

IECEx UL 20.0086X

Ex db dceb ecic mb nAnC
lia/ib/ic 1IC/11B+H2/1IB/IIA Ga/Gb/Gc]
IC/1IB+H2/1IB/IIAT6..T1 Ge

C€

IP66

-40 till +60 °C

-40 till +70 °C

2000 m

5-90 % icke-kondenserande
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Reglertyper

Genomforingar

VAL AV KONTROLLENHET

NGC-40: mix av NGC-40-HTC / HTC3 /10 / SLIM moduler NGC-
30: mix av NGC-30-CRMS, NGC-30-CTM / NGC-30-CVM kort
Elexant 4020i: alla tillganliga versioner av Elexant
4020i-kontrollenheter

Ovrig elektronik pé& begéran och validering

Zon 2-panelerna kan levereras med forborrade hal och
genomforingar enligt specifikation vid bestéllning. Om hal
behover borras pd plats ska speciella instruktioner tillampas for
saker anvandning.

NVENT RAYCHEM NGC-40

Lokala instéllningar och évervakning
med nVent RAYCHEM Touch1500
pekskarm

Instéllningar och
Overvakning pa
distans med nVent
RAYCHEM
Supervisor
programvara

NGC-40 system

nVent RAYCHEM NGC-40 &r ett moduluppbyggt system for
temperaturreglering av frostskydd- och varmhallingssystem. Med
hjalp av moduler ger NGC-40-systemet flexibilitet i konfiguration
och komponentval s& att varje kunds specifika behov kan
uppfyllas.

NGC-40 anvander en reglermodul per varmekabelkrets for

maximal tillforlitlighet. | kombination med halvledarrelderna

kan styrsystemet NGC-40 anvandas for 1- och 3-fasiga
varmekretsar upp till 63 A vid 690 Vac. NGC-40-modulerna mater
lackstrommar och driftstrommar pa 1- och 3-fasiga kretsar.
Temperaturbegransare kan anvandas i kombination med godkanda
kontaktorer for Ex-klassade omréden i Zon T1-applikationer (med
automatikskép i Zon 2).

Temperaturingangar: Upp till fyra temperaturgivare kan anslutas till varje |0-modul. Varje RMM2-modul som har installerats i falt
kan anslutas med upp till 8 temperaturgivare. 16 RMM2-moduler kan seriekopplas via RS-485 for totalt 128 (8x16) temperaturgivare.
Eftersom flera RMM2-enheter kan seriekopplas i natverk via en enda kabel till NGC-40 reduceras i hog grad kostnaden for

signalkablage.

Digitala ingangar NGC-40-styrsystemet kan kompletteras med den digitala ingdngsmodulen RMM2-DI. Detta mojliggor dvervakning

av utrustning i faltet sésom automatséakringar, omkopplare, etc.

Kommunikation: NGC-40 stoder Industry 4.0 och Internet of Things (IoT) genom ett flexibelt Modbusprotokoll, vilket ger ett
enkelt satt att integrera anvandargranssnittet TOUCH1500 med externa styrsystem. Raychem NGC-40-systemet stoder flera
kommunikationsportar som seriella granssnitt (RS-485 och RS-232) och Ethernet och kan anslutas med externa enheter. All
kommunikation med NGC-40-panelen sker via NGC-40-BRIDGE-modulen som fungerar som en central router for systemet

och ansluter panelens kontrollmoduler, I0-moduler, temperaturbegransare, pekskarmen nVent RAYCHEM Touch 1500, RMM?2
fjarrovervakningsmoduler samt enheter uppstroms sdsom nVent RAYCHEM Supervisor och anvandargranssnittet TOUCH1500.

GODKANNANDEN

Anvandningsomrade

ATEX / IECEx Zon 2

Godkannanden ITST7ATEX402833X
& 113G ExecllCT4Ge (NGC-40-BRIDGE, NGC-40-PTM)
& 113G ExecnCIIC T4 Ge (NGC-40-HTC, NGC-40-HTCS3,
NGC-40-10, NGC-40-SLIM)
-40<Ta<65°C
IECEx ETL 17.0062X
Ex ec IIC T4 Gec (NGC-40-BRIDGE, NGC-40-PTM)
Ex ecnC IIC T4 Gc (NGC-40-HTC, NGC-40-HTC3,
NGC-40-10, NGC-40-SLIM)
—-40<Ta<65°C
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NVENT RAYCHEM NGC-30

NGC-30 system

GODKANNANDEN

Instaliningar och
overvakning pa
distans med nVent
RAYCHEM Supervisor
programvara

nVent RAYCHEM NGC-30 &r ett elektroniskt styrsystem for flera
varmekablar som anvands i applikationer for frostskydd och
varmhallning. Kontrollenheten NGC-30 kan ta in temperaturer fran
flera kallor: kabeldragna panelmonterade CRM(S)-moduler eller fran
RMM2-moduler (fjarrovervakning).

Applikationerna med NGC-30 for Zon 2 ar utrustade med
kortstéllmodul for halvledarrelder (CRMS), klassade upp till 63 A vid
690 Vac.

Upp till fyra Pt100-givare kan anslutas till varje varmekrets mojliggor
en mangd kombinationer av temperaturreglering, dvervakning

och larm. Kontrollenheten gar att dvervaka och konfigurera bade
lokalt och pa avstand med pekskarmen (NGC-UIT3-EX) och nVent
RAYCHEM Supervisor-programvara.

Anvandningsomrade

Godkannanden

ATEX / IECEXx Zon 2

DEMKO 19 ATEX 2239X
& 113 G ExecnCIICT5Ge
IECEx UL 19.0064X
ExecnCIICT5Ge
-40<Ta<+60°C

C€

NVENT RAYCHEM ELEXANT 40201

GODKANNANDEN

nVent RAYCHEM Elexant 4020i ar en kompakt och komplett
pekskarm for en varmekrets. Den reglerar och 6vervakar
varmekabelkretsar for bade frostskydd och varmhalining. Denna
kontrollenhet kan Gvervaka och larma om hog och 1ag temperaturer,
hog och lag driftstrom, lackstrommar, spanning och har en

mangd olika funktioner for basta varmhallining och 6vervakning.
Kontrollenheten Elexant 4020i har tre utgadngstyper: en reldutgang for
styrning av kontaktorer, en DC-utgang for styrning av halvledarrelaer
och en analog 0-10 V-utgéng for styrning av tyristorer. Flera
kommunikationsportar for flexibla anslutningar av fjarrovervakning,
konfiguration och enkel integration med nVent RAYCHEM Supervisor-
programvara, TOUCH1500-EX eller ett Gverordnat processystem.

Anvandningsomrade

Godkannanden

Zenerbarridr temperaturgivaringang (tillval)
Associerade apparater

Enhetsparametrar

ATEX / IECEx Zon 2

DEMKO 18 ATEX 2091 X

& 113 G Ex ec nC IIC T4 Ge (modeller utan zenerbarriar)

& 113 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Ge (modeller med zenerbarriar)
|[ECEx UL 18 .0098X

Ex ec nC IIC T4 Gc (modeller utan zenerbarriar)

Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc (modeller med zenerbarriar)
-40<Ta<+70°C

3

Um =305 VAC
Uo=54V Ca=65uF
lo=0,083A La=2mH
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MODULER MED HALVLEDARRELA

De Zon 2-godkanda modulerna med halvledarrela ar tillgéngliga i olika versioner och kan anvandas med alla ovanstaende
kontrollenheter. De monteras pa utsidan av automatiksképet, vilket ger bra varmedverforing for att halla varme borta fran skapets
insida. Foljande tabell visar de olika versionerna och klassificeringarna av halvledarrelderna:

Namn Beskrivning

SS3-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, 6 mm kabel

SS3Z-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, 6 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SS3L-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, 10 mm kabel

SS3LZ-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, 10 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SS3R-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, hog startstrom, 6 mm kabel

SS3RZ-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, hdg startstrom, 6 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SS3RL-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, hog startstrom, 10 mm kabel

SS3RLZ-EX Standard 32 A, 277 Vac-modul, hog startstrom, 10 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SSH3-EX Hogspanning 32 A, 690 Vac-modul, 6 mm kabel

SSH3Z-EX Hogspanning 32 A, 690 Vac-modul, 6 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SSH3L-EX Hogspanning 32 A, 690 Vac-modul, 10 mm kabel

SSH3LZ-EX Hogspanning 32 A, 690 Vac-modul, 10 mm kabel, Low Smoke Zero Halogen

SSH6L-EX Hogspanning 63 A, 690 V-modul, 10 mm

SSH6LZ-EX Hogspanning 63 A, 690 Vac-modul, 10 mm, Low Smoke Zero Halogen
GODKANNANDEN

Anvandningsomréde ATEX / IECEX Zon 2

Godk&annanden Sira 20ATEX3006X

IECEx CSA 20.0010X
& 1l 2GExeclICT4Ge

3

Kapslingsklass IP66

Omgivningstemperatur under drift -40 till +60 °C

ELEXANT 92001 TRADLOS RADIO

Varje panel kan som tillval utrustas med den tradiésa radiomodulen Elexant 9200i. Radion maojliggor tradlés kommunikation mellan
Zon 2-panelerna och anvandargranssnitt sésom TOUCH1500-EX, UIT3-EX och/eller Raychem Supervisor. Frekvenserna 868 MHz och
2.4 GHz ar tillgangliga och de stoder point-to-point, star, line och Mesh-natverkstopologier. Sakerheten garanteras med 128-bitars
Advanced Encryption Standard (EAES). Tillforlitligheten forbattras med sjélviakande egenskaper i ntverken och automatisk

sokning efter alternativa sokvagar i handelse av férlorad kommunikation. Antenner kan installeras pd panelen eller vid behov finns
antennpaket tillgangliga for att medge fjarrmontering for battre tackning. For mer information, se specifikationerna for Elexant 9200i.

TILLVALSKOMPONENTER

Zon 2-panelerna erbjuder flexibla konfigurationer - foljande produkter ar tillgangliga som tillval:

Produkt Kan anvandas med

TOUCH1500-EX NGC-40, Elexant 4010i / 4020i, (platsmonterad) NGC-20
NGC-UIT3-EX NGC-30, (platsmonterad) NGC-20

Larmlampor Alla kontrollenheter

Larmrela Alla kontrollenheter

RMM2 Fjarrovervakningsmodul for temperatursignaler
RMM2-DI Fjarrovervakningsmodul for digitala ingangar
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PANELMATT

Reglertyp Max. antal Panelstorlek Panelvy front
kretsar (H x B x D)

Elexant 4020i 500 x 500 x 210 mm A %
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KONFIGURATIONSSTRANG

Konfigurationen av Zon 2-panelen representeras av en konfigurationsstrang och parametrarna i strangen definierar automatikskapets
innehall. Eventuella kommentarer kan laggas till i strangen eller diskuteras med saljrepresentanten. Féljande tabell visar varje
parameter och ger exempel:
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Konfig. strangparameter Varden

Typ av automatikskap NGC30: NGC-30
NGC40: NGC-40
E4020i: Elexant 4020i

Elektrisk standard E: IEC
Omrédesklass SAFE: Ej Ex-klassat
ZONE2: Zon 2
Skapsstorlek (antal kretsar)  g-40
Kapsling SS: Rostfritt stal (IP66)
SW: Rostfritt stdl med fonster (IP66)
Styrspanning (L-N) 230: 230 VAC
400: 400 VAC
Effektfordelning PDY: Effektfordelning inkluderad
PDN: Ingen effektfordelning inkluderad
Uppvarmt HTN: Ingen skapsvarme
HTY: Skdpsvarme ingér
CNTRL Detta ar borjan av val av kontroller. Detta avsnitt ska upprepas for varje konfiguration av reglergrupp
Antal kretsar 0-40
Modultyp 4020iMOD: 4020i-Mod

4020iModIS: 4020i-Mod-IS
4020iModISLIM: 4020i-Mod-I1S-LIM
4020iMod3P: 4020i-Mod-3P
4020iMod3PIS: 4020i-Mod-3P-IS
4020iModISPROF: 4020i-Mod-IS-PRF
4020iModISLIMPRF: 4020i-Mod-IS-LIM-PRF
4020iMod3PISPRF: 4020i-Mod-3P-IS-PRF
NGC40HTC: NGC-40-HTC
NGC40-HTC3: NGC-40-HTC3
NGC40-10: NGC-40-10 (*1)
NGC30CRM: NGC-30-CRM
NGC30-CRMS: NGC-30-CRMS
NGC20CE: NGC-20-C-E
NGC-20CLE: NGC-20-CL-E

Ytterligare modul NGC-40SLIM: NGC-40-SLIM
NGC30CTM: NGC-30-CTM
NGC30CVM: NGC-30-CVM

Poler 1,2, 3
Fasval LN: L-N
LL: L-L

LTL2L3: L1-L2-L3
LTL2L3N: L1-L.2-L3-N
Typ av rela och klassning SS3EX: 32 A, 277 Vac, 6 mm? kabel
SS3ZEX: 32 A, 277 Vac, 6 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SS3LEX: 32 A, 277 Vac, 10 mm? kabel
SS3LZEX: 32 A, 277 Vac, 10 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SS3REX: 32 A, 277 Vac, hog startstrom, 6 mm? kabel
SS3RZEX: 32 A, 277 Vac, hog startstrom, 6 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SS3RLEX: 32 A, 277 Vac, hog startstrom, 10 mm? kabel
SS3RLZEX: 32 A, 277 Vac, hog startstrom, 10 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SSH3EX: 32 A, 690 Vac, 6 mm? kabel
SSH3ZEX: 32 A, 690 Vac, 6 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SSH3LEX: 32 A, 690 Vac, 10 mm? kabel
SSH3LZEX: 32 A, 690 Vac, 10 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
SSH6LEX: 63 A, 690 Vac, 10 mm?
SSH6LZEX: 63 A, 690 Vac, 10 mm? kabel, Low Smoke Zero Halogen
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Bvriga tillval T1500: TOUCH1500-EX
UIT: NGC-UIT3-EX
W800: Tradlos 868 MHz
W2400: Tradlos 2,4 GHz
Ant: Omni-antenn for tradlos
AL: Larmlampor (spanning pa/ reglerlarm)
AR: Larmreld (spanning pa /reglerlarm)

RMM2
RMM2DI

Kommentarfalt Text fritt format

Exempel:
NGC40-E-ZONE2-18-SS-230- PDN-HTN-CNTRL-18-NGC40HTC-1-LN-SS3REX-T1500-AR-AL

+ NGC-40 panel, Zon 2, 18 kretsar:
- Rostfritt stal
+ Fas-Nolla = 230 Vac
- Ingen effektfordelning
* Ej uppvarmd
+ Kretskonfiguration:
18 kretsar NGC-40-HTC, 1-polig reglering, Fas-Nolla, halvledarreld, 32 A reglering med hog startstrom
+ Touch 1500 anvandargranssnitt
+ Larmreldaer
+ Larmlampor

NGC40-E-ZONE2-15-SS-230- PDN-HTN-CNTRL-12-NGC40HTC-1-LN-SS3REX-3-NGC40HTC3-2-LL.-SS3REX-AR-AL
+ NGC-40 panel, Zon 2, 15 kretsar:
- Rostfritt stal
+ Fas-Nolla = 230 Vac
+ Ingen effektfordelning
+ Ej uppvarmd
- Kretskonfiguration:
12 kretsar NGC-40-HTC, 1-polig reglering, Fas-Nolla, halvledarreld, 32 A reglering med hog startstrom
3 kretsar NGC-40-HTC3, 2-polig reglering, Fas-Fas, halvledarreld, 32 A reglering hog startstrom
+ Larmrelaer
+ Larmlampor

NGC40-E-ZONE2-13-SS-230-PDN-HTY-CNTRL-10-NGC40HTC-1-LN-HSS3EX-3-NGC40HTC3-3-LLL-HSS3EX-W24-ANT-AL-
AR-T1500

+ NGC-40 panel, Zon 2, 13 kretsar

- Rostfritt stal

+ Fas-Nolla = 230 Vac

+ Ingen effektfordelning

+ Uppvarmt

+ Kretskonfiguration:
10 kretsar NGC-40-HTC, 1-polig reglering, Fas-Nolla, halvledarreld, 32 A reglering
3 kretsar NGC-40-HTC3, 3-polig reglering, L1-L2-L.3, halvledarreld, 32 A, tradlos radio 2,4 GHz, larmlampor, larmrelder, Touch 1500

- Tradlos radio 2,4 GHz

+ Antenn

+ Larmlampor

+ Larmrela

+ Touch 1500
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Typ av Elektrisk Oomra- Skapsstorlek Kapsling Styrspanning Effekt Upp-
skap standard des- (antal (L-N) Fordelning varmt
klass kretsar)
NGC-20 IEC =S 0.40 9= RS 230 Ja Ja
klassat stal

SW = Rostfritt

NGC-30 ZON 2 stal med 400 Nej Nej
fonster
NGC-40
Elexant-
4020i

Ska upprepas for varje reglerkonfiguration

A
I I
| 9 4l 0 el m el a2 el 1 el 14 el 5 4l 6 4 17
CNTRL Antal Modul- Ytterligare Poler Fasval Typ av rela Ovriga Kommen-
kretsar typ modul och klassning tillval tar
Elexant- L-N SS3
0..40 4020i- NC)%(%?O— 1 L-L SS37 T1500
XXX
NGC40- NGC40- 9 UIT
XXX XXX
NGC30- 3 W800
XXX
NGC20- W2400
XXX
ANT
AL
AR
RMM2
RMM2-DI

Sverige

Tel: +46 3133558 00
salesse@nVent.com
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