T-M-20-S/+X+Y

Mekanisk termostat med anliggningsgivatre och overtemperaturskydd

En termostat med anliggningsgivare som har
temperaturreglering och 6vertemperaturskydd for

ordindra omraden. Den Ovre gransbrytaren forhindrar att
varmekabeln overskrider en forinstalld maximal temperatur
om reglerfunktionen slutar att fungera eller om en hog
processtemperatur uppnas.

Temperaturen kan justeras och begransaren kan aterstéllas,
utan att oppna kapslingen, via ldstagbara pluggar i locket.

Den 2 meter 1anga, vatskefyllda kénselkroppen av rostfritt stél
skyddas vid kapslingen av en flexibel slang.

Varmekabeln gar att ansluta direkt.

Termostaten finns i 3 temperaturomraden: 0-100 °C, 0-200 °C
och 50-300 °C.

ALLMANT
. [+m-20-s/0+100c T-M-20-5/0+200C T-M-20-S/+50+300C
Anvandningsomrade Ordinart omrade Ordinart omrade Ordinart omrade

PRODUKTSPECIFIKATION

Max. markspanning (nom) 230 volt AC 230 volt AC 230 volt AC
T 0 Reglerenhet 0 till +100 °C 0 till +200 °C +50 till +300 °C
wurinstlini )
EMPEratunnstalining - o, ertemperaturskydd | +50 till +150 °C +80 1ill +200 °C +150 till +350 °C
Enpolig vaxlande kontakt
Relatyp 100 000 cykler vid 16 A (reglerenhet)
500 cykler vid 10 A (6vertemperaturskydd)
Brvtfms Reglerenhet Max. 16 A vid 230 Vac Max. 16 A vid 230 Vac Max. 16 A vid 230 Vac
rytformaga R
U 2 Overtemperaturskydd | Max. 16 A vid 230 Vac Max. 16 A vid 230 Vac Max. 16 A vid 230 Vac
Hysteres/Kopplingsdifferens 2,5% av 2,5 % av 2,5% av
temperaturomrade temperaturomrade temperaturomrade
Noggrannhet +1,5 % av borvardet i den ovre tredjedelen av temperaturomradet
(vid 22 °C lufttemperatur)
Installning Intern visare, genom lock | Intern visare, genom lock | Intern visare, genom lock
Plintstorlek 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Omgivningstemperatur vid drift -20till+80 °C -20till +80 °C -20till+80 °C
GODKANNANDEN

Denna produkt har ocksd alla erforderliga godkannanden for anvandning i Kazakstan,
Ryssland och i andra lander. Kontakta din lokala representant for nVent for mer information.

nVent.com/RAYCHEM | 1


http://nVent.com/RAYCHEM

MATT (1 MM)

220
204 90
(O (77 < O )
QJ Begrenzer-Einstellung T T r L:
s|ele|s|ole|o|e ©)
Regler-Einstellung s @ lp HZ)iO[O[O|@ S[O[O]OH)

EEEERIN
1]2|3|4|5]|6|7|8

Limit Setting (- - —
82 120

Begrenzer-Einstellung @

(000000 U I JU JU

L \ J J

Temperature Setting

Al |

Limit Setting

\O

UTGANGSPARAMETRAR
Reglerrela ‘ Vaxlande kontakt
‘ Overtemperaturreld ‘ Vaxlande kontakt med majlighet till externt larm ‘
KAPSLING
Kapslingsklass IP65 P65 P65
Matt 222x120x90mm | 222x120x90mm | 222x120x 90 mm
Material holje och lock Gra polyesterkapsling ‘ Gra polyesterkapsling ‘ Gra polyesterkapsling
Locklasning 4 skruvar, rostfritt stal
3 ingangar:
Ing&naar 1x M25 reducerare M25 (M)/M20 (F) inkl. M20 forskruvning (@ 8—13 mm)
gang 1x M20 forskruvning (@ 8=13 mm)
1x M20 forskruvning (@ 8-13 mm)

TEMPERATURGIVARE

Typ Fluid filled capillary, 2 meter long
Matt
@ 8 mm 8 mm 8 mm
Reglerenhet - ]
Langd givare 90 mm 82 mm 60 mm
. @ 6 mm 6 mm 6 mm
Overtemperaturskydd - :
Langd givare 52 mm 57 mm 85 mm
Material V4A rostfritt stél VA4A rostfritt stél V4A rostfritt stal
) Reglerenhet +125 °C +230 °C +330 °C
Exponeringstemperatur .
Overtemperaturskydd | +175 °C +230 °C +365 °C
Min. bojningsradie 10 mm for kapillarror, givaren far inte bojas
MONTERINGSMETOD
Faste SB-120 eller ytmontering
Lagringstemperatur -50 °Cto +50 °C
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BESTALLNINGSINFORMATION

T-M-20-S/0+100C 1244-022642 19 kg
T-M-20-S/0+200C 1244-022643 19 kg
T-M-20-S/+50+300C 1244-022644 19 kg

REFERENSFORKLARING:: NVENT RAYCHEM T-M-20-S/+X+Y

T = termostat

M = mekanisk termostat

20 = reglertermostat + 6vertemperaturskydd
S = anliggningsgivare

x = regleromradets min. temperatur

y = regleromrédets max. temperatur
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\/ .t Var kraftfulla varumarkesportfolj:
n en CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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AVent férbehaller sig rétten att dndra specifikationerna
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