QuickNet 90

PRODUKTBESKRIVNING

Tunn sjalvhaftande golvvarmematta for installation under klinker
och natursten.

nVent RAYCHEM QuickNet 90 bestéar av en varmekabel med
halogenfritt ytterhdlje forinstallerad pa ett nat av glasfiber.
Levereras i kompletta paket for olika golvstorlekar, innehéllande
en SENZ WIFI-termostat med golvgivare. QuickNet 90 finns dven
i paket utan termostat.

QuickNet 90 ar det idealiska golvvarmesystemet for badrum,
hallar och entréer dér 1dg bygghojd onskas.

QuickNet 90 kan ocksé installeras under parkett, laminat och
tragolv.
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warranty

FORDELAR

Designfasen

Idealiskt uppvarmningssystem for komfortvarme och som enda varmekalla. Kan med fordel aven kombineras med vattenburna system
for komfortvarme under tidig host eller var nar det huvudsakliga varmesystemet ar franslaget. (till exempel i badrum, hall och kok)
Tunn, endast ca 3,5 mm plus avjdmningsmassans bygghaljd.

Perfekt for renovering.

Kan anvandas i vatutrymmen.

Kan forlaggas pa alla stabila undergolv enligt gdngse byggregler.

Kan forlaggas under klinker och natursten: max. tjocklek 30 mm.

Parkett, laminat, tragolv och plastmatta med maximalt.

varmemotstand (R-varde) pa 0,15 m2K/W.

Installationsfasen

Snabb och enkel forlaggning tack vare den sjalvhaftande natmattan.
Enklare anpassning till befintliga dorrars hojd eller befintlig golvniva.
tack vare den ldga bygghdjden.

Enkel installation tack vare att golvvarmemattan endast har en
kallkabelanslutning.

Golvvarmemattan finns i olika storlekar for att passa olika rumsytor.

Mattans uppbyggnad forenklar forlaggningen av golvvarme i rum med
oregelbunden form eftersom kablarna latt kan lossas fran nétet och
fastas pa nytt med hjalp av natbanden.

Kabeln ar skyddad av mattan under installationsfasen.
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Tillampningen
Idealisk uppvarmning for komfortvarme i badrum, hall, vardagsrum och kok.

Med SENZ WIFI 6ppnas majligheten till ytterligare energibesparing eftersom man
d& dven kan reglera och 6vervaka golvvarmen pé distans via en app.

Systemet uppfyller kraven for ECO-designdirektivet.
Inga elektriska falt samt forsumbara magnetiska falt.
Underhallsfri golvvdrmematta.

TEKNISKA DATA

Nominell effekt 90 W/m?
Spanning 230 VAC
Max. exponeringstemperatur 90 °C
Min. installationstemperatur 5°C
Varmekabel Halogenfritt ytterholje LSOH
Kallkabel Langd 2,5m, 3 x 1,0 mm?
Matta Sjalvhaftande glasfibernat
Jordfelsbrytare Anvand 30mA
Avsakring C-karakteristik
Godkannanden VDE

SEMKO

CE

RELATERADE NVENT RAYCHEM-PRODUKTER

SENZ WIFI

SENZ WIFI ar en energieffektiv WIFI termostat med touch och swipe skarm. Den har foljande funktioner:
+ Energieffektiv, uppfyller EcoDesign direktivet:

- Elektronisk reglering med veckoprogram
- Adaptiv, sjalvlarande funktion
- Detektering av Oppet fonster, vadringsfunktion

- Reglering och overvakning pa distans

+ Enkel installation:
- Intuitiv uppstart
+ Distansstyrning via app:
- Enkel programmering av energisparprogram via appen
- Byte och instéllning av program kan enkelt géras pa distans via appen
- Tillfallig forandring av veckoschema, t.ex boosta temperaturen under en begransad tidsperiod

- Styr golvvarmen i hela bostaden och 6vriga fastigheter (upp till 32 rum) via appen

- Semesterlage for okad energieffektivitet. Tillfallig sankning av temperaturen under vald semesterperiod.
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REFERENSNUMMER

QUICKNET 90

Produktnamn Utan termostat Med SENZ WIFI-termostat Yta (m?) Effekt (W) Matt i meter (B x L)
R-QN-N-1,0M2 89 404 40 89 404 01 1 90 0,5x2,0
R-QN-N-1,5M2 89 404 41 89 404 15 1,5 135 0,5x3,0
R-QN-N-2,0M2 89 404 42 89 404 02 2 180 0,5x4,0
R-QN-N-2,5M2 89 404 43 89 404 16 2,5 225 0,5x50
R-QN-N-3,0M2 89 404 44 89 404 03 3 270 0,5x6,0
R-QN-N-3,5M2 89 404 45 8940417 85 S1& 0,5x7,0
R-QN-N-4,0M2 89 404 46 89 404 04 4 360 0,5x8,0
R-QN-N-4,5M2 89 404 47 8940418 4,5 405 0,5x9,0
R-QN-N-5,0M2 89 404 48 89 404 05 5 450 0,5x10,0
R-QN-N-6,0M2 89 404 49 89 404 06 6 540 0,5x12,0
R-QN-N-7,0M2 89 404 50 89 404 07 7 630 0,5x14,0
R-QN-N-8,0M2 89 404 51 89 404 08 8 720 0,5x16,0
R-QN-N-9,0M2 89 404 52 89 404 09 9 810 0,5x18,0
R-QN-N-10,0M2 89 404 53 8940410 10 900 0,5x 20,0
R-QN-N-12,0M2 89 404 54 8940412 12 1080 0,5x24,0

FORBEREDELSE AV UNDERGOLV

Undergolvet bor vara rent, stabilt och barande utan sprickor eller amnen som forsamrar vidhaftningsférmagan. Stora sprickor i
undergolvet bor fyllas innan mattan laggs ut.

Ojamna ytor behover planas ut fore installation. Vid anvandning av avjamning eller betong ska man sakerstalla att dessa torkat
tillfullgod styrka enligt leverantérens anvisningar.

QuickNet golvvarmematta forlaggs i ettheltackande skikt av avidmningsmassa enligt leverantorens anvisningar.

Golvvarmemattan skall inte installeras under golvfast inredning eller under tjocka mattor som forhindrar varmeavledningen. Mattan
far inte installeras pé ytor dar hdltagning kommer att ske.

Gallande elforeskrifter, branschregler for vatrum och byggregler skall foljas.

INSTALLATIONSPRINCIP

QuickNets kallkabel forlaggs i ett vp- eller flexror som ansluts till kopplingsdosan. Var noga med att alltid forlagga skarven mellan
varmekabeln och kallkabeln i golvet.

QuickNet 90 ska styras av en elektrisk golvvarmetermostat med golvgivare.

QuickNet-90 (90W/m?) kan monteras direkt pa brannbart underlag i kombination med en nVent RAYCHEM termostat med golvgivare.
QuickNet forlaggs i avjdamningsmassa. QuickNet kan kombineras med ndgon av nVent Raychems termostater. Systemet uppfyller
kraven for ECO-design vid anvandning i kombination med NRG-DM eller SENZ WIFI-termostaterna.

Termostatens golvgivare installeras i den medféljande flexslangen mellan tva varmekabelslag.
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GOLVKONSTRUKTION FOR KLINKER ELLER NATURSTEN

Termisk isolering Spanskiva
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Figur A: Figur B:
1 Overgolv (kan vara klinker eller natursten) 1 Overgolv (kan vara klinker eller natursten)
2 Fastmassa 2 Fastmassa
3 Tatskikt (galler for vatutrymmen) 3 Tatskikt (galler for vatutrymmen)
4 Avjamningsmassa 4 Avjdmningsmassa
5 QuickNet + golvgivare i givarslang 5 QuickNet + golvgivare i givarslang
6 Primer 6 Primer
7 Undergolv 7 Gipsskiva =13mm (vid behov)
8 8
9 9

Underliggande betongbjalklag Trabjalklag med termisk isolering mellan reglarna

QuickNet 90 kan &ven installeras under parkett, laminat och tragolv. Forlaggs dé i ett skikt avjdmningsmassa 10-15 mm.

GOLVKONSTRUKTION FOR PARKETT, LAMINAT ELLER TRAGOLV

Termisk isolering Underliggande bjalklag
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Figur C: Figur D:

Overgolv (tré-, laminat eller parkettgolv) 1 Overgolv (tré-, laminat eller parkettgolv)

2 Lim 2 Underlagsfoam

3 (plywood - valfritt) 3 Avjamningsmassa 10-30 mm

4 Avjamningsmassa (10-30 mm) 4 QuickNet + golvgivare i givarslang

5 QuickNet + golvgivare i givarslang 5 Primer

6 Primer 6 Undergolv

7 Undergolv 7 Termisk isolering

8 8

9

Underliggande bjalklag

Se IM-EU1252 for detaljerade installationsanvisningar.
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Sverige

Tel +46 3133558 00
salesse@nvent.com
raychemgolvvarme.se

Var kraftfulla varumarkesportfolj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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