Pinnasta ja ymparoivasta ilmasta mittaavat elektroniset termostaatit ¢x

TUOTTEEN YLEISKUVAUS
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nVent RAYCHEM ETS-05 on pintalampdtilaa ja ympariston
lampotilaa mittaava elektroninen termostaatti lampdkaapeleiden
tarkkaan ohjaukseen.

ETS-05-termostaatista on saatavana useita erilaisia malleja.
ETS-05-L2-E on tarkoitettu enintdan 199 °C:n ja ETS-05-H2-E
enintaan 499 °C:n lampatilalle. ETS-05-A2-E on ympariston
lampotilaa mittaava termostaatti, jonka lampotila-asetus on
valilla 0-49 °C.

Termostaattien suurin sallittu nimelliskuormitus on 32 A.
Lampotilaa saddetaan tarkasti kotelon sisalla sijaitsevilla
digitaalisilla kiertokytkimilla.

ETS-05-termostaattiin on saatavana halytysrele etdavalvontaa
varten.

ETS-05-termostaatissa on LED-valo, joka ilmaisee termostaatin
tilan (virta paalla / pois paalta), lampokaapelin tilan (virta
paalla / pois paalta) seka anturin tilan. Anturin vikatilanteessa

mukaisesti.

Sivulta katsottuna

120 mm

120 mm

90 mm
150 mm

ETS-05-mallit ilman halytysta, ilman  ETS-05-mallit, joissa laajennettu
laajennettua jannitealuetta jannitealue ja/tai halytysrele
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TUOTTEEN TIEDOT

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkien ETS-05-termostaattimallien yleiset tiedot.

Suurin sallittu anturin johdinresistanssi 20 ohmia

Suojaus/kotelointiluokka P66

Kytkentatarkkuus +1 K 5°Cissa, 2 K499 °C:ssa

Kytkentéerotus (hystereesi) =3°C

Lahtorele Yksinapainen vaihtokosketin (SPST)

kytkentakapasiteetti Resistiivinen kuorma 32 A

Ympariston lampdtila -40°C +60 °C (ATEX/ IECEX)
-60°C +60 °C (EAC Ex)

Sisdinen tehonkulutus 3 VA

Liitinkoko maks. 6 mm?

Kaapelin lapiviennit 2 x M25:

1x M25-holkki syottokaapelin sisadnvientiin
1x M25-suojatulppa kaapelin ulosvientiin
1 x M20-lapivienti halytysjohdolle (kun laite on varustettu halytysreleelld).

Anturi ETS-05 ATEX/IECEx-maita varten sisaltda anturin. ETS-05 EAC-maita varten ei sisalla
anturia. Anturi on tilattava erikseen.

Halytysvalo Vihrea: ETS-05 virta paalla, lampokaapeli pois paalta
Keltainen: ETS-05 virta paalla, lampokaapeli paalla
Punainen vilkkuva: Anturivika, ohjain vikaturvatilassa

Vikaturvatila Vikaturvatila paalla ja vikaturvatila pois paalta maaritettavissa
Paino ETS-05, jossa halytysrele: 2,38 kg

Muut mallit: 1,64 kg
Mallit
ETS-05-termostaatista on saatavana useaa mallia. Naita ovat:

ETS-05-AB-CD-E
Kirjaimet ABCDE kuvattu alla olevassa taulukossa

Tyyppikuvaus ETS-05

A Asetusarvoalue Lampatilan mittausalue
A: Ympariston lampotilan mittaus 0°C-+49°C -65°C —+260°C
:;:::l:ﬁg lampétilan mittaus, matala 0°C - +199 °C _65°C — 4260 °C
:;r::;:(ltle: lampétilan mittaus, korkea 0°C - +499 °C _65°C — 4585 °C
B Jannitealue
1: 110 Vac 99-121 Vac
1R: 110 Vac 99-132 Vac
2:230 Vac 195-230 Vac +10 %
2R: 277 Vac 195-277Vac+3%
c
E: ATEX-/IECEx-hyvaksynta (IEC-maat)
J: ATEX-/IECEx-hyvéksynta (Japani)
D
P: Maadoituslevy
E
A: Hélytysrele Sulkeutuva (NO) ja avautuva (NC) kosketin ‘ 275 Vac, resistiivinen kuorma maks. 3 A
(EAC) tuotteen nimessa tarkoittaa, etta tuotteessa on venijankielinen etiketti Euraasian tulliliiton maita varten.
Esimerkkeja:
ETS-05-L.2-EP: ETS-05-termostaatti, asetusarvoalue 0—199 °C, 195-230 Vac, ATEX/IECEx-hyvaksynta, maadoituslevy
ETS-05-H2R-EP-A: ETS-05-termostaatti, asetusarvoalue 0—-499 °C, 195-277 Vac, ATEX/IECEx-hyvaksyntd, maadoituslevy, halytysrele
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Liittimet

Syéttoliittimet

1 2 3 4 5 6 7

Vaihejohti- | Nollajohti- | Nollajohti- | Syottojannite | Maadoitus | Maadoitus | Maadoitus
men lahtd | men I&hto men tulo 230V

Liittimet 2 ja 3 on silloitettu
Liittimet 5, 6 ja 7 on silloitettu

Lampatila-anturi / vikatilan kytkeytymisen valinta

1 2 3| 4

Liittimet 3—4 auki = [ammitys pois paaltd

Liittimiin 1-3 kytketaan kolmijohtiminen PT100-anturi.
Liittimien 3—4 avulla valitaan oletusarvoinen lammitystila anturin vikaantuessa. Jos liittimia ei ole silloitettu, lammitys kytkeytyy pois
paalta anturin vikatilanteessa (oletus). Jos liittimet on silloitettu, lammitys kytkeytyy paalle anturin vikatilanteessa.

Halytysrele

Normaali tilanne: 1-3 kiinni, 2—3 auki
Halytystilanne: 1-3 auki, 2—3 kiinni

Tyypillinen kytkentdkaavio suorakytkennassa

L]

Vikaturvallisuus
Liittimet 3-4 auki =
Liittimet 3-4 silloitettu =
lammitys paalla
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* Johdonsuoja-automaatin malli voi vaihdella paikallisten méaaraysten/vaatimusten mukaisesti

Asennusmenetelma
Rasialevy SB-100, SB-101, SB-110, SB-111, SB-130 tai pinta-asennus 4 kiinnitysreialla 106 x 82 mm keskeisesti
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HYVAKSYNNAT

ATEX Baseefal3ATEX0137
& 11 2(1)G Exebiamb [ia Ga] IIC T5Gb -40 °C < Ta < +60 °C
& 112D ExtblICTI00 °C Db

I[ECEx BAS 13.0071
Ex ebia mb [ia Ga] lIC T5 Gb (=40 °C < Ta< +60 °C)
Extb IIIC T100 °C Db (-40 °C < Ta< +60 °C)

Venaldiset hyvaksynnat:
Kaikilla ETS-05-versioilla, joissa on merkintéd (EAC), on seuraava EAC Ex -sertifiointi:
EASC RU C-BE.AX58.B.02648/22
[ H [ E 000 LleHTp «Mpod3IKke»
X X 1Ex e ia mb [ia Ga IIC T5 Gb

Extb lIC T100 °C Db IP66
-60°C=<Ta<+60°C

TILAUSTIEDOT

ETS-05-L2-E 1244-014367 ETS-05-L2-E (EAC) 1244-022701
ETS-05-H2-E 1244-014368 ETS-05-H2-E (EAC) 1244-022702
ETS-05-A2-E 1244-022311 ETS-05-A2-E (EAC) 1244-022700
ETS-05-1.2-EP 1244-017508 ETS-05-L2-EP (EAC) 1244-022703
ETS-05-H2-EP 1244-017509 ETS-05-H2-EP (EAC) 1244-022704
ETS-05-A2-E-A 1244-022663 ETS-05-A2-E-A (EAC) 1244-022710
ETS-05-L2-EP-A 1244-022669 ETS-05-L2-EP-A (EAC) 1244-022713
ETS-05-H2-EP-A 1244-022670 ETS-05-H2-EP-A (EAC) 1244-022714
ETS-05-H2R-EP-A 1244-022680 ETS-05-H2R-EP-A (EAC) 1244-022719

Finland (Suomi)

Tel 0800116799
salesfi@nVent.com
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\/ .t Tehokas merkkituotevalikoimamme:
n en CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

5mbH tai sen tytaryhtist omistavat kaikk nt-merkit ja -logot. Kaikk
etoja ilman ennakkoilmoitusta
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