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SPECTRACOOL
Slim Fit Luftkonditioneringsaggregat  
(Endast Ytmonterade Enheter) 
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OBS: Se bruksanvisningen för all annan information om installation och säkerhet.

HANTERING OCH TESTNING AV 
LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
Inspektera luftkonditioneringsaggregatet och verifiera att luftkonditioneringsaggregatet 
fungerar innan det monteras.

Försök inte använda luftkonditioneringsaggregatet när 
den står horisontellt, på sidan eller på bak- eller framsidan. 
Kylkompressorn är fylld med smörjolja. Detta kommer att 

orsaka bestående skada på luftkonditioneringsaggregatet och 
häver garantin.

VARNING

Om luftkonditioneringsaggregatet har stått horisontellt, se till att det placeras upprätt, vertikalt 
eller i monteringsposition i minst fem (5) minuter innan den används.

ELEKTRISK INSTALLATION
Se märkeskylten vad gäller krav på elektrisk ström och använd endast kopparledare för att 
ansluta enheten till ett nätaggregat som jordats korrekt. Nätaggregatets kablar ska hållas på 
plats efter fältinstallationen, så att de inte kommer i kontakt med den interna fläkten.
Minimala strömbelastningsförmågan i kretsen ska vara minst 125 % av strömstyrkan och +/- 
10 % av spänningen som anges på enhetens märkeskylt.
Ingen annan utrustning ska vara ansluten till denna krets för att förhindra överbelastning.
Använd en strömbrytare för högre strömstyrka, eller en trög säkring, som ligger närmast 
luftkonditioneringsaggregatets nominella strömvärde eller summan av de enskilda 
komponenternas strömvärden, för att skydda systemets elkretsar från kortslutning eller 
överbelastning.

1. Lossa skruven på förångarens tillträdespanel och ta bort tillträdespanelen för 
elkablarna, se Figur 1

2. För elkabeln genom dragavlastningen.
3. Anslut kabeln till uttagsplinten enligt märkningen.
4. Sätt tillbaka tillträdespanelen för elkablarna.
5. Skruva åt skruven på dragavlastningen för att säkra strömförsörjningskabeln,  

se Figur 2.
6. Vid alternativ 3-fasdrift, ska du kontrollera att faserna är anslutna i rätt ordning genom 

att iaktta fasmonitorns gröna lampa.

Figur 1 Figur 2
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Så fort strömmen har satts på bör förångarens fläkt (luften i höljet) köra igång. Kör 
luftkonditioneringsaggregatet med kompressorn igång i fem (5) till tio (10) minuter. Du behöver 
ställa styrvärdet för kylning under rumstemperaturen för att kunna använda processorn.
Kondensorns lufttemperatur bör vara varmare än normal rumstemperatur inom några minuter 
efter att kondensorfläkten har satt igång.
Om strömförsörjningen till luftkonditioneringsaggregatet avbryts eller sätts på igen, kommer 
det att ta upp till fem (5) minuter för kompressorn att starta om, på grund av det höga 
mottrycket i kompressorn.

DÖRRBRYTARE
Dörrbrytarens uttagsplint på enhetens baksida har en bygel som endast används om 
dörrbrytaren inte används. Flera dörrbrytare kan anslutas i serie och användas för en kylenhet. 
Dörrbrytaren stödjer endast en flytande anslutning, ingen yttre spänning. Ta bort bygeln från 
uttag 3 och 4 på kopplingen och anslut dörrbrytaren till de två uttagen om dörrbrytaren är 
tillgänglig.

YTMONTERING

Luftkonditioneringsaggregatet måste stå upprätt när det används.
VARNING

1. Använd den medföljande satsen för packningsmontering och installera packningen på 
luftkonditioneringsaggregatet, se Figur 3.

2. Se Figur 5 eller Figur 6 eller Figur 7 eller Figur 8 eller Figur 9 med mallarna för de olika 
aggregathöljena, beroende på vilken enhet som installeras.

3. Skruva fast de medföljande stiftskruvarna i blindmuttrarna på enhetens baksida, se 
Figur 4.

4. Säkra enheten med hjälp av rundbrickorna och muttrarna.
5. Montera luftkonditioneringsaggregatet på höljet och var försiktig så att 

inte monteringspackningen skadas. Monteringspackningen är tätningen 
mellan luftkonditioneringsaggregatet och höljet. Undvik att släpa 
luftkonditioneringsaggregatet över höljet med monteringspackningen fastsatt, 
eftersom detta kan ge upphov till repor eller sprickor i packningen.

6. Låt enheten stå upprätt i minst fem (5) minuter innan den sätts igång.

Figur 3 Figur 4

SMART REGLAGE
Reglaget är försett med kablar och är fabriksprogrammerat så att det aktiveras då 
luftkonditioneringsaggregatet sätts igång. Justera reglaget till önskad skåpstemperatur.
Den fabriksinställda kylskillnaden för reglage som är inställda för °C, eller för °F, är som följer:

Fastställd kylpunkt På Av
35°C 35°C 30°C
80°F 87°F 80°F
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Figur 5
S06 300W MALL FÖR YTMONTERING

DE STRECKADE LINJERNA MOTSVARAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
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Figur 6
S06 500W MALL FÖR YTMONTERING

DE STRECKADE LINJERNA MOTSVARAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
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Figur 7
S10 1000/1500W MALL FÖR YTMONTERING

DE STRECKADE LINJERNA MOTSVARAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
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Figur 8
S16 2000/2500W MALL FÖR YTMONTERING

DE STRECKADE LINJERNA MOTSVARAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
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Figur 9
S16 4000W MALL FÖR YTMONTERING

DE STRECKADE LINJERNA MOTSVARAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET
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