RAYSTAT V5

Elektroninen termostaatti sulanapitoon ja lampdtilan yllapitoon
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nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 termostaatti on suunniteltu

Ominaisuudet

RAYSTAT

+ Mittaa pakkauksessa mukana olevalla anturilla putkea tai
termostaatin sisélla olevalla anturilla ymparistoa

+ Saatodalue 0-90°C, laajennettavissa lisatarvikkeilla
250 asteeseen

+ Halytysrele jannite-, lampatila- tai viestintdongelmiin

+ Putkea mittaavan anturin kanssa termostaatista saa korkean
ja matalan lampdtilan halytyksen

+ Asetuksia voidaan tehda valmiiksi ennen lopullista asennusta

+ Voidaan asentaa seka sisélle etta ulkotiloihin

+ Monipuolinen mutta helppo asentaa ja kayttaa

erityisesti nVent RAYCHEM itsesaatyvia lampokaapeleita varten.

Kayttokohteet

TEKNISET TIEDOT

Soveltuu hyvin nVent RAYCHEM lampokaapeleille poislukien Ex-alueet.

Syottéjannite
Toimintalampatila
Tehonkulutus

Lahtorele
Syottokaapelin liittimet
Lampokaapelin liittimet
Halytysliittimet

Anturin liittimet

Halytysrele

Nappainlukko
USB portti

180-253 VAC; 50/60 Hz
—40°C ... +40°C, ymparisto
Maks. 53 W

25 A 230 VAC

3 x 6 mm?2 maks.

3 x 6 mm? maks.

3 x 1,5 mm2 maks.

2 x 1,5 mm?2 maks.

Yksinapainen, kaksiasentoinen SPDT-rele, jannitevapaa, suurin kytkentakapasiteetti
(vain resistiivinen kuorma)
1A/30VDC 0,5 A/125 VAC, enint: 60 VDC/125 VAC

Salasanasuojaus asetuksille
Esiasetusta varten power off- tilassa; laiteohjelmistopaivityksia varten
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KOTELO

Ulkomitat
Suojausluokka
Kotelon materiaali
Kiinnitystapa
Lapiviennit
Varastointilampoatila
Syttyvyysluokka
Paino

TOIMINNOT

210 mm x 110 mm x 85 mm

IP65
Polykarbonaatti

Seindlle; DIN kisko 35 mm (siséltyy pakkaukseen)
2 x M25 ja 1x M20; 2 x M20 valmiiksi lavistettyina

—40°C ... +50°C

DIN EN 60730/VDE 0631-1

990 g
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1. LED Naytto
2. LED Vihrea:

a - Jannite yksikkoon

b - Jannite lampokaapeliin

¢ - Putkea mittaava anturi kytketty tai
d - Ymparistoa mittaava anturi kytketty
e - Halytys/Virhe info

3. M25 Holkkitiiviste:
4. M25 Holkkitiiviste:
5. M20 Holkkitiiviste:

Syottokaapeli
Lampokaapeli

Anturi/Putkianturi/Ulkoinen halytys

Valittavissa oleva lampaétila-alue

Parametrit

0°C ... +90°C (putkea mittaava) ja 0°C ... +30°C (ymparistoa mittaava);
lisatarvikkeilla 0°C ... +250°C (kaytettdessd SM PT100-1 moduulia ja

MONI-PT100-260/2 anturia)

Toimintatilat, korkean ja matalan lampotilan halytykset, hystereesi

ENERGIAN SAASTO YMPARISTON LAMPOTILAN HUOMIOIVALLA SAATIMELLA (PASC)

Toimintajakso (Iammitin kytketty) riippuu ympariston lampétilasta.
Esimerkki: Jos alin lampétila = —20°C ja yllapitolampétila (asetuslampdtila) +5°C
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ANTURI

Anturin tyyppi
Anturin ilmaisinpaan mitat
Anturikaapelin pituus

Anturikaapelin jatkaminen

Lampatila-alue

(Siséltyy pakkaukseen)

NTC 2 KOhm / 25°C, 2-johtiminen
@ 5 mm; Pituus 20 mm

5m

150 metriin saakka, kun
kaytetaan 2 x 1,5 mm?
—40°C ... +90°C

HARD-78
PT100
@ 6 mm, Pituus 50 mm

MONI-PT100-260/2
| PT100
‘ @ 6 mm, Pituus 50 mm
3m ‘ 2m

150 metriin saakka, 3 x 1,5 mm?2

—40°C ... +150°C ‘ —50°C ... +260°C

RAYCHEM-DS-EU1534-Raysta
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VALVONTA

Lampoatila halyytykset Korkean lampdtilan halyytys Saadettava alue:
yllapitoldmpaotilassa +2°C ... +250°C, POIS
Matalan lampdtilan halyytys Saadettava alue:
yllapitolampotilassa —40°C ... +245°C, POIS
Anturihalyytys Anturia ei ole kytketty
Anturi oikosulussa
Lampokaapelin kytkenta Lampokaapeli kytkematta/avoin piiri
MUISTI
Asetusarvot Kaikki asetusarvot tallentuvat pysyvaan muistiin
HYVAKSYNNAT
Hyvaksynnat CE, ROHS, WEEE

Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC) EN 61000-6-1: 2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

KYTKENTAKAAVIO

Vakio: NTC Anturi
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ALARM 1 A/30 VDC; 0.5 A/125 VAC

TEMP SENSOR

HEATING CABLE

Lisavaruste: PT100 Anturi
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TILAUSTIEDOT

Nimi RAYSTAT V5

Snro 8171095

Paino 990 ¢g

Pakkaus siséltaa Termostaatin, Din- kiskoa, putkianturin

LISATARVIKKEET

\Nimiys________________________Jswo

Raystat V5 anturimoduuli antureille HARD-78 ja MONI-PT100-260/2 8171097
PT-100 Anturi HARD-78 (=40°C ... +150°C) 26154 42
PT-100-Anturi MONI-PT100-260/2 (-50°C ... +260°C) 26154 41

Anturi-NTC-10M (—=40°C ... +90°C)
GM-TA-AS NTC-Anturi / Ymparistoa mittaava anturi kotelossa
nVent RAYCHEM PB-POWERBANK

Tarkeaa: nVent RAYCHEM RAYSTAT termostaatti on kehitetty kaytettavaksi nVent RAYCHEM lampcokaapeleiden kanssa. Tarkista
takuuehdot jos kaytat termostaattia muuhun tarkoitukseen.

Suomi

Puh 0800 11 6799
(suomenkielinen palvelukeskus)
salesfi@nVent.com
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n en CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

es GmbH tai sen tyta! tavat kaikk nt-merkit ja -logot. Ka
a tietoja ilman ennak
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