
RESISTANCE HEATING CABLE 

Material: Acciaio 
Finitura: Elettrozincata

Material: Acciaio  
Finitura: Elettrozincata

COLLARE SPRINKLER MONTAGGIO RAPIDO

COPIA DI RIDUTTORE DI TENSIONE

Pezzo  
numero

Articolo 
numero

Dimensi-
one tubo

NB/
DN

Diametro 
esterno 
OD

Dimensione 
della barra 
RS A B C D

Installation 
Height 
H

Carico 
statico  
F

DHM0100EG 598984 1" 25 33.7 mm M10 111.1 mm 65.1 mm 55.6 mm 75.5 mm 88.9 mm Min 1,334 N

DHM0125EG 598985 1 1/4" 32 42.4 mm M10 127.0 mm 79.4 mm 63.5 mm 90.7 mm 104.8 mm Min 1,334 N

DHM0150EG 598994 1 1/2" 40 48.3 mm M10 139.7 mm 87.3 mm 69.9 mm 100.4 mm 111.1 mm Min 1,334 N

DHM0200EG 598995 2" 50 60.3 mm M10 163.5 mm 104.8 mm 82.6 mm 125.0 mm 133.4 mm Min 1,334 N

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.

Pezzo numero Articolo numero Dimensione tubo Altezza H
SR0100EG 597866 1" 70.4 mm
SR0125EG 597867 1 1/4" 78.2 mm
SR0150EG 597868 1 1/2" 83.8 mm
SR0200EG 597869 2" 97.8 mm

FM è un marchio di certificazione registrato di FM Approvals LLC, LTD. NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus e cURus sono marchi registrati 
di certificazione di UL LLC. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

ATTENZIONE: I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed installazione dei prodotti nVent. Fogli di istruzione sono disponibili presso 
il sito nVent.com/CADDY e presso il rappresentante del servizio clienti di nVent. Un’installazione incorretta, un uso improprio, un applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite 
da nVent può causare malfunzionamenti, danni materiali, lesioni personali gravi e morte e/o invalidare la garanzia.

©2018 nVent. Tutti i marchi e i logo nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari.  
nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
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Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

CARATTERISTICHE

• Il gancio ad asola di prossima generazione rivoluziona 
l’installazione dei tubi

• Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo 
a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto

• L’inserto in gomma e’ ideato per offrire un maggiore grip 
durante la regolazione in altezza del collare e per limitare 
la rotazione del dado a barilotto

• Elimina la necessita’ di smontare il collare per installare il tubo
• Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con 

accessori di fissaggio, teste di sprinkler e diramazioni che 
precedentemente non potevano essere installate già montati

• Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un’installazione 
più sicura e facile
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