Witasnosci

- Standardowy profil Strut przebiega przez catg
dtugosc¢ elementu, dzieki czemu wiekszosce
standardowych tagcznikéw mozeby¢ umieszczonych
w dowolnym miejscu pomiedzy pretami

+ Sprezysty zacisk moze by¢ recznie zablokowany
na wtasciwym miejscu, co pozwala na montaz bez
uzycia narzedzi

+ Gotowy do uzycia po wyjeciu z pudetka i bez
koniecznosci ciecia odcinkéw profili strut

- Zintegrowana miarka pokazuje odlegtosci pomiedzy
wiszgcymi pretami w calach i centymetrach

- Wspiera do szesciu rur ostonowych 2" (50 DN),
szes¢ rur 2" (DN 50) wypetnionych wodg, w
rozstawie co 3 m, lub korytko kablowe do 450 mm

+ Rura ostonowa moze by¢ zamocowana od gory i
od dotu, co eliminuje potrzebe zastosowania profila
podwadjnnego

+ Konstrukcja z wstepnie przycietym profilem jest
fatwiejsza w transporcie i przechowywaniu, niz
profile Strut o standardowej dfugosci

* Rury, rury ostonowe moga by¢ umieszczane
bezposrednio na profilu Strut, zaoszczedzajgc w ten
sposob przestrzen w budynkach, przeznaczong dla
pionow instalacji

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut jest innowacyjna alternatywa dla tradycyjnych profili Strut, uzywanych w aplikacjach wielopoziomowych lub
innych konstrukcjach wsporczych, ktdre wykorzystuja standardowemocowania z profilami Strut. To rozwigzanie eliminuje koniecznos$¢ przenoszenia
i ciecia do odpowiedniego rozmiaru, dtugich odcinkéw profili Strut. Wspornik teleskopowo wysuwa sie do pozadanej dtugosci i jest blokowany w
miejscu przezzatrzasniecie sprezystym zaciskiem.

Teleskopowy Zamiennik Profilu Strut

Obcigzenie statyczne

Numer  Rozmiar Grubosé

Numer czesci  artykutu preta RS T F1 F2
TSR3050M8 366591 M8 Tmm 318 -508 mm 356 -546mm 41mm  222mm 35mm 1330 N 880N
TSR3050M10 366592  M10 Tmm 318 =508 mm 356-546mm 41Tmm 222mm 35mm 1,330 N 880N

Obciazenie statyczne 1 reprezentuje obcigzenie rownomiernie roztozone dla instalacji o szerokosci 300 - 500 mm i obcigzenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obcigzenie statyczne 2 stanowi
obcigzenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm
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Teleskopowy Zamiennik Profila Strut nVent CADDY Rod Lock

+ Konstrukcja ,push-to-install” sprawia, ze podczas instalacji, w celu natychmiastowego
zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisng¢ gwintowany pret w otwor montazowy
+ Umozliwia wykonawcom prefabrykacje montazu ztozonych instalacji, nastepnie podniesienie ich w gore i zablokowanie na miejscu
+ Umozliwia szybkie budowanie, instalacje i regulacje wielopoziomowych podpor z profilami
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Numer Rozmiar Grubos$é Pbelazeniestatyeais

Numer czesci artykutu pretaRS T F1 F2
TSR3050M8RL 390105 M8 Tmm 318 =508 mm 356-546mm 4Tmm  222mm 35mm 1330N 880N
TSR3050M10RL 390106  M10 Tmm 318 =508 mm 356-546mm 4Tmm 222mm 35mm 1330 N 880N

Obcigzenie statyczne 1 reprezentuje obcigzenie rownomiernie roztozone dla instalacji o szerokosci 300 - 500 mm i obcigzenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obcigzenie statyczne 2 stanowi
obciazenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, Bez Nakretki

+ Moze by¢ przymocowany bezposrednio do sciany dla aplikacji nasciennych
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Obcigzenie statyczne

Numer Rozmiar Grubosé
Numer czesci artykutu preta RS T A F1 F2

TSR1220N 366593  M12 Tmm 318 -508 mm 356 -546mm 4Tmm  222mm 35mm  1330N 880N

Obcigzenie statyczne 1 reprezentuje obcigzenie réwnomiernie roztozone dla instalacji o szerokosci 300 - 500 mm i obcigzenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obcigzenie statyczne 2 stanowi
obciazenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm.

Zmodernizowany, Teleskopowy Zamiennik Profila Strut

Szczelinowe konce pozwalajg na montaz wspornika do pretow gwintowanych przy pomocy czterech nakretek CADDY SN, powyzej
istniejgcej instalacji wielopoziomowej, oszczedzajgc wykonawcy czas i ograniczajgc przestoj w pracy obiektu

Numer  Rozmiar Grubos¢é Obciazenie statyczne

Numer czesci  artykutu preta RS T . F1 F2
TSR1220R 366594  M10 Tmm 318-508mm 356-546mm 41mm  222mm 35mm 1330N 880N

Obcigzenie statyczne 1 reprezentuje obcigzenie rownomiernie roztozone dla instalacji o szerokosci 300 - 500 mm i obcigzenie punktowe dla 300 - 406 mm instalacji. Obcigzenie statyczne 2 stanowi
obcigzenie punktowe dla instalacji 406 - 508 mm
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