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nVent CADDY  
Bevestigingen Onderaan 
Staalplaat Betonvloeren

SCD ZWALUWSTAART MONTAGE KABEL SNAP CLIP ADAPTER

Onderdeel- 
nummer

Artikel  
Nummer

Breedte  
W

Zwaluwstaart  
Diepte 
DD

Standaard  
Verpakkings- 
eenheid

      Goedgekeurd door TATA

ComFlor® 75 ComFlor® 95

SCD1217 188170 12 – 17 mm 14 mm min 100 pc

SCD1722 188180 17 – 22 mm 14 mm min 100 pc

KENMERKEN

• Adapter voor bevestiging van tot 
twee 24SC Snap Clips aan een 
zwaluwstaartdek

• Biedt ondersteuning aan 
laagspanningskabels

W

DD

SC KABEL SNAP CLIP

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeel- 
nummer

Artikel  
Nummer

Dikte Flens   
FT

Uitwendige  
Diameter  
OD

Dikte   
T

Standaard  
Verpakkings- 
eenheid

24SC67 187510 2 – 4 mm 6 – 7 mm 0.6 mm 100 pc

24SC78 187710 2 – 4 mm 7 – 8 mm 0.6 mm 100 pc

24SC89 187530 2 – 4 mm 8 – 9 mm 0.6 mm 100 pc

24SC910 187750 2 – 4 mm 9 – 10 mm 0.6 mm 100 pc

24SC1011 187550 2 – 4 mm 10 – 11 mm 0.6 mm 100 pc

24SC1214 187570 2 – 4 mm 12 – 14 mm 0.6 mm 100 pc

24SC1518 187590 2 – 4 mm 15 – 18 mm 0.6 mm 100 pc

24SC1924 187610 2 – 4 mm 19 – 24 mm 0.6 mm 100 pc

24SC2530 187630 2 – 4 mm 25 – 32 mm 0.6 mm 100 pc

KENMERKEN

• Kan zeer eenvoudig aan beide zijden 
van de SCD Klip worden bevestigd

• Enkel een hamer nodig voor installatie
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SCD MULTI-KABEL KLIP VOOR STAALPLAAT BETONVLOEREN

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeel-
nummer

Artikel 
Nummer

Kabel 
Capaciteit

Diameter 1  
Ø1

Diameter 2  
Ø2

Zwaluwstaart 
Diepte        
DD

Breedte         
W

Standaard  
Verpakkings-
eenheid

   Goedgekeurd door TATA

ComFlor® 75 ComFlor® 95

SCD1217QSC 188175 4 7 – 8 mm 8 – 12 mm 14 mm min 12 – 17 mm 100 pc

SCD1722QSC 188185 4 7 – 8 mm 8 – 12 mm 14 mm min 17 – 22 mm 100 pc

KENMERKEN

• Biedt ondersteuning aan 
laagspanningskabels

• Afgeronde randen ter bescherming  
van de kabels

• Roteert 360 graden om kabeltrajecten 
in alle mogelijke richtingen te 
ondersteunen

• Geen gereedschap nodig voor installatie

DD

Ø2

W

Ø1
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