
NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 IZOLOWANA

WŁASNOŚCI
• Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy 

eleminując konieczność poprawek przy montażu
• Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas 

montażu
• Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta 

płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza 
sześciokątnego

• Długie “uszy” dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub 
gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

• Nakrętka kombinowana może być przymocowana do 
pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę 
materiałową

• Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy 
zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

• Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
• Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
• Klasyfikacja “E” w testach ogniowych, zgodnie  

z DIN EN 13501-1: 2010-1
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MFD015 586001 11–15 mm 1/4" 8 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFD019 586002 15–19 mm 3/8" 10 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFD025 586003 19–25 mm 1/2" 15 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 22 mm 1 000 N 
MFD031 586004 25–31 mm 3/4" 20 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 22 mm 1 000 N 
MFD037 586005 31–37 mm 1" 25 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 22 mm 1 000 N 
MFD044 586006 37–44 mm 1 1/4" 32 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 27 mm 1 000 N 
MFD050 586007 44–50 mm 1 1/2" 40 M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 27 mm 1 500 N 
MFD058 586008 50–58 mm – – M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 27 mm 1 500 N 
MFD068 586009 58–68 mm 2" 50 M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 32 mm 1 500 N 
MFD078 586010 68–78 mm 2 1/2" 65 M8, M10 23 mm 1,50 mm M6 32 mm 2 000 N 
MFD088 586011 78–88 mm – – M8, M10 23 mm 1,50 mm M6 32 mm 2 000 N 
MFD098 586012 88–98 mm 3" 80 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 37 mm 2 500 N 
MFD108 586013 98–108 mm 3 1/2" 90 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 37 mm 2 500 N 
MFD118 586014 108–118 mm 4" 100 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 37 mm 2 500 N 
MFD128 586015 118–128 mm – – M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 37 mm 3 000 N 
MFD138 586016 128–138 mm – – M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 37 mm 3 000 N 
MFD148 586017 138–148 mm 5" 125 M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 37 mm 3 200 N
MFD160 586018 150–160 mm – – M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 37 mm 3 200 N
MFD170 586019 160–170 mm 6" 150 M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 37 mm 3 200 N
MFD200 586020 190–200 mm – – M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 37 mm 3 600 N
MFD215 586021 205–215 mm – – M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 37 mm 3 600 N
MFD225 586022 215–225 mm 8" 200 M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 37 mm 3 600 N
MFD250 586023 239–250 mm – – M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 37 mm 4 000 N
MFD275 586024 265–275 mm 10" 250 M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 37 mm 4 000 N
MFD319 586025 309–319 mm – – M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 37 mm 4 000 N
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Materiał: Stal, Kauczuk EPDM-SBR
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne
Kolor: Czarny
Temperatura: –50 do 110 °C
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Nasze rozbudowane portfolio marek: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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CADDY-DS-M1343S-MACROFIX-PL-1908
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MFN019EG 586101 15–19 mm 3/8" 8 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFN023EG 586102 19–23 mm 1/2" 10 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFN029EG 586103 23–29 mm 3/4" 15 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFN035EG 586104 29–35 mm 1" 20 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 17 mm 1 000 N 
MFN041EG 586105 35–41 mm – 25 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 22 mm 1 000 N 
MFN048EG 586106 41–48 mm 1 1/4" 32 M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 22 mm 1 000 N 
MFN054EG 586107 48–54 mm 1 1/2" 40 M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 22 mm 1 500 N 
MFN062EG 586108 54–62 mm 2" – M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 22 mm 1 500 N 
MFN072EG 586109 62–72 mm – 50 M8, M10 20 mm 1,25 mm M6 22 mm 1 500 N 
MFN083EG 586110 73–83 mm 2 1/2" 65 M8, M10 23 mm 1,50 mm M6 27 mm 2 000 N 
MFN093EG 586111 83–93 mm 3" – M8, M10 23 mm 1,50 mm M6 27 mm 2 000 N 
MFN103EG 586112 93–103 mm 3 1/2" 80 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm 2 500 N 
MFN113EG 586113 103–113 mm – 90 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm 2 500 N 
MFN123EG 586114 113–123 mm 4" 100 M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm 2 500 N 
MFN133EG 586115 123–133 mm – – M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 27 mm 3 000 N 
MFN143EG 586116 133–143 mm 5" 125 M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 27 mm 3 000 N 
MFN153EG 586117 143–153 mm – – M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 27 mm 3 200 N
MFN165EG 586118 155–165 mm – – M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 27 mm 3 200 N
MFN175EG 586119 165–175 mm 6" 150 M8, M10 25 mm 2,00 mm M6 27 mm 3 200 N
MFN205EG 586120 195–205 mm – – M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 32 mm 3 600 N
MFN220EG 586121 210–220 mm 8" 200 M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 32 mm 3 600 N
MFN230EG 586122 220–230 mm – – M8, M10 27 mm 2,25 mm M6 32 mm 3 600 N
MFN255EG 586123 244–255 mm – – M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 32 mm 4 000 N
MFN280EG 586124 270–280 mm 10" 250 M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 32 mm 4 000 N
MFN324EG 586125 314–324 mm 12" 300 M8, M10 30 mm 2,50 mm M6 32 mm 4 000 N
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NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 NIEIZOLOWANA
WŁASNOŚCI
• Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas 

montażu
• Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta 

płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza 
sześciokątnego

• Długie “uszy” dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub 
gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

• Nakrętka kombinowana może być przymocowana do 
pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę 
materiałową

• Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy 
zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne 
Temperatura: –50 do 110 °C
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