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Notre éventail complet de marques: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

POLYVALENCE
Disponible dans différentes 
configurations afin de s’adapter aux 
besoins de l’installateur

Deux longueurs différentes 
permettent de supporter jusqu’à 16 
câbles de 10mm de diamètre

Deux diamètres de trous permettent 
la fixation du pontet métallique 
pour câbles par cloueur à gaz ou à 
batterie, ou avec une fixation M6

L’insert peut être acheté 
séparément ou en kit avec le pontet 
métallique pour câbles

Peut être utilisé sur les applications 
murale ou au plafond

SÉCURITÉ
Pièce 100% métallique pour plus de 
durabilité

Revêtement nVent CADDY Armour 
pour une protection accrue contre la 
corrosion 

Bords arrondis afin de protéger les 
câble s

L’insert PKMINSERT peut être combiné  
avec le pontet de fixation métallique  
pour câble s afin d’en faire une solution 
disposant d’une tenue au feu E30 
selon la norme DIN 4102-12, rendant 
le produit idéal pour une utilisation 
au-dessus des voies d’évacuation et 
issues de secours

FACILITÉ D’UTILISATION
Des découpes étudiées permettent 
une insertion plus facile des câbles 
tout en maintenant la rigidité et la 
robustesse de la pièce

Sa conception profilée rend cette solution idéale pour 
les projets où l’espace sous plafond est limité tels que 
les tours de bureauxLa couleur du trait correspond au 

type de caractéristique:

SÉCURITÉ
FACILITÉ D’UTILISATION
POLYVALENCE

  
Pontet de fixation 
métallique  pour câble s
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