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Edelstahl Wandgehause, einttrig, mit integriertem Regendach ﬂ\/eﬂt

Die AFS-Baureihe von Edelstahl-Wandgehausen mit
einer Tiir verfiigt iiber ein integriertes Schragdach
und entsprechen der Schutzart IP66. Das Risiko des
Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende
unnotige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser
und Staub aufgrund des Schragdachs und der hohen
Schutzart IP66 nicht in das Gehduse eindringen kénnen.
Mit der Schutzart IP 66 eignet sich die AFS-Baureihe
gut fiir Branchen wie die Lebensmittel-, Getranke-
und Pharmaindustrie wie auch fiir fast alle anderen
Umgebungen, je nach Edelstahlausfiihrung.

Korpus: Das Schragdach mit einer Neigung von 8 bis 20 Grad bietet
einen Uberstand von 10 mm zum Schutz der Vordertir vor Fliissigkeiten
und anderen Verschmutzungen. Gekantet und nahtgeschweif3t. Fiir
eine einfache Installation sind alle hinteren Ecken des Gehauses

mit einer Lasermarkierung versehen, an denen ersichtlich ist, wo die
Locher zu bohren und die AWS-Wandhalterungen anzubringen sind.

Zusatzliche Informationen: In Umgebungen, die fir schnelle
Temperaturwechsel bekannt sind, sollte auf Kondensation geachtet
werden. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt zum Klimamanagement.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12 [ IK 10.

Montageplatte: Auf der Ober- und Unterseite befinden sich Locher,
um eine Kabelbefestigung zu ermdglichen. Sie wird auf M8 Bolzen
aufmontiert, die an der Gehausertickwand aufgeschweifldt sind. Bei
Wandgehausen von 800 mm Hohe oder Breite und mehr ist die
Montageplatte durch Abkantungen auf allen Seiten versteift.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304L / AISI 316L.
Wandgehause: 1.5 mm. Tur: 1.5 mm / 2 mm fir Wandgeh&ause mit einer
Hohe ab 1000 mm. Montageplatte: 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

IP66 | TYPE4X, 121K 10

Ceek @ & HI

SchlieBung: Zamak 3 mm DIN Doppelbart Schloss
mit 90° SchlieRwinkel. Edelstahlschlosser und andere
Schloss-Varianten auf Anfrage erhaltlich.

Oberflache: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Tiir: Aus einem Stlck gekantet. Oberflaichenmontage mit 130-Grad-
Offnung. Verdeckte Scharniere aus AISI 304 Edelstahl mit unverlierbarem
Stift. Kann montiert werden, um ein Offnen nach links oder rechts zu
ermdglichen (zusétzliche Bearbeitung erforderlich). Die Abdichtung
erfolgt durch eine eingespritzte Polyurethandichtung. Bei AISI 316L
erfolgt die Abdichtung durch eine eingespritzte Silikondichtung.

Lieferumfang: Schrank mit Tur, Montageplatte,
Metallschlltissel und Montagezubehdr.

Kabeleinfiihrung: StandardmaRig keine Flanschoffnungen.
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Mit Montageplatte

H B T h b t Neigungsgrad Anz. Schlosser Artikelnr.
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316
1000 800 300 950 750 280 11° 3 AFS10083
1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316
1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063
1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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