AFS =T
Armarios de fixagdo mural, ago inoxidavel com tejadilho ﬂ\/eﬂt

A gama de caixas murais de ago inoxidavel com porta
unica, AFS, tem um teto inclinado integrado e grau de
protecgao IP 66. O risco de falha dos componentes e,
com isso, o tempo de inatividade desnecessario é
eliminado, pois a dgua e a poeira sao impedidas de
entrar no armario gragas ao teto inclinado e ao alto

grau de protecdo. A gama AFS é ideal para industrias
alimentares e produtos farmacéuticos, bem como quase
todos os outros ambientes, dependendo do grau.

Estrutura: Com um angulo de 8 a 20°, o teto inclinado
proporciona uma saliéncia de 10 mm para drenar liquidos e outros
residuos da porta dianteira. Dobrado e com jungées soldadas.
Para facilitar a instalagao, cada canto traseiro do armario é
marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os
orificios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Informagao adicional: O uso de equipamento de gestao
térmica, aberturas de ventilagao e tejadilho é recomendavel
para aplicagdes em condi¢des atmosféricas agresivas e
no exterior. Consulte a nossa secgao acessorios gerais e o
capitulo de informagéo técnico para informagao adicional.

Proteccdo: Corresponde a IP 66 | TYPE 4X, 12| IK 10.

Platinas montagem: A placa de montagem é fixada nos pernos
P66 | TYPEA4X, 121K 10 M8 soldados na parte posterior do armario. Nos armarios com

altura ou largura 800 mm ou superior a platina de montagem esta
C E EE cggnus (_) [H[ dobrada nas quatro arestas para incrementar a sua rigidez.

Material: Ago inoxidavel pré-granulado AISI 304L / AISI 316L. Corpo:
1.5 mm. Porta: 1.5 mm / 2 mm para armarios com uma altura de 1000
mm ou superior. Placa de montagem: Ago galvanizado de 2.5 mm.

Fechadura: Fechadura Zamak DIN de 3 mm com
movimento de 90°. Fechaduras em ago inoxidavel e
outras versdes estao disponiveis como acessorios.

Acabamento: Aco inoxidavel polido a 400.

Porta: Canto formado por uma pega Unica. Superficie montada
com abertura de 130°. Dobradigas ocultas em ago inoxidavel
AISI 304 com pino fixo. Podem ser montadas de modo a
permitir uma abertura tanto para a esquerda como para a
direita (maquinagéo necessdria). A estanquidade é assegurada
por uma junta de poliuretano injetado. Para AISI 316L, a
estanquidade é assegurada por uma junta de silicone injetado.

Fornecimento: Armario com platina de montagem
com acessorios de montagem e pernospara a ligagao
a terra. Embalagem de cartéo reutilizével.

Abertura para cabos: Sem aberturas de saida de cabos como standard.
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Com platina de montagem

A L P a I P in(t;:rl?:aggo fec:ag:ras Rt
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316
1000 800 300 950 750 280 11° 3 AFS10083
1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316
1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063
1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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