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IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10  

Sortimentet av väggskåp i rostfritt stål, AFS, har ett 
integrerat lutande tak och skyddsgraden IP 66. Tack vare 
det lutande taket och höga skyddsgrader tränger varken 
vatten eller damm in i skåpet, vilket eliminerar risken för 
komponentfel och onödiga driftstopp. AFS-sortimentet 
är perfekt för livsmedels- och läkemedelsindustrin och 
nästan alla andra miljöer, beroende på grad . 

Kapsling: Det sluttande taket har en vinkel på 8 till 20° och ett 
överhäng på 10 mm som leder bort vätskor och skräp från dörren på 
framsidan. Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla 
hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som 
anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Tilläggsinformation: Använd klimat-, och ventilationsutrustning 
i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt 
Allmänna tillbehör samt Teknisk information.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i 
skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är 
montageplåten förstyvad med bockade kanter.

Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 
1.5 mm. Dörr: 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd på 1000 
mm eller större. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Lås: Zamak dubbelbit 3 mm lås med 90 ° rörelse. Lås 
i rostfritt stål och andra lås kan fås på begäran.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. 
Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan 
monteras för öppning på vänster eller höger sida (bearbetning krävs). 
Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För 
AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in.

Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och 
jordningskit. Förpackad i återvinningsbart emballage.

Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med 
flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.
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Inklusive montageplåt  
H B D h b d Lutning i grader Antal lås Artikelnummer

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021
300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031
400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042
400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062
400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052
500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042
600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062
600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063
600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083
600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062
800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063
800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082
800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083
800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316

1000 800 300 950 750 280 11° 3 AFS10083
1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316
1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063
1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083
1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084
1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084
1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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