ASR-0G =T
Acier inox 304 en acier inoxydable pour pétrole et gaz ﬂ\/eﬂt

IP66 | TYPE4X, 121K 10

La gamme d’armoires murales a porte simple en

acier inoxydable, ASR-OG, avec indice de protection

IP 66, est disponible préte a I'emploi en quatre tailles
différentes qui répondent a la majorité des applications
courantes. Le risque de défaillance des composants

et de temps d'arrét inutile est éliminé car I'eau et la
poussiére ne peuvent pas pénétrer dans I'armoire. Cette
gamme d’'armoires est bien adaptée a l'installation
d’équipements industriels dans des environnements
exposés a des produits chimiques corrosifs, y compris
le chlorure, pour les applications marines soumises aux
embruns et pour les installations en zones cotiéres.

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 316L.
Corps: 2mm.

Porte: 2 mm.

Plaque passe-cables: 2 mm

Plaque de fixation : acier galvanisé 2 mm.

Corps: Plié et a soudure continue avec supports
de fixation murale soudés a l'arriere.

Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture a 130°. Charniéres
en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent étre
montées pour une ouverture a gauche ou a droite. L'étanchéité est
assurée par un joint polyuréthane injecté. Pourl'inox-316L, I'étanchéité
est assurée par un joint en silicone injecté. Goujons internes M6

soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.

Fermeture: Avec verrou a poignée en T avec clé 333 en acier inoxydable
316L et verrou a crémone trois points en acier inoxydable 316.

Platine de montage: La plaque de fixation porte des reperes
verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des
équipements a I'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer
facilement les cables. Fixée sur des goujons soudés M8 a l'arriere

de I'armoire. Tous les cotés et le dessus des armoires de 800 mm
minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG
permet de régler la profondeur de la plaque de fixation.

Acces des cables: Avec plaque passe-cables au fond
pour faciliter le cablage sur la plaque de fixation.

Protection: Conforme IP66 | TYPE 4x, 12 | IK 10.
Finition: Acier inoxydable brossé 240s (0,5 micron de moyenne).
Homologations: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Livraison: Armoire avec porte, plaque de fixation,
plague passe-cébles et accessoires de montage.
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Avec platine de montage

H L P h 1 p Taille Référence
800 800 300 770 750 282 539 x 147 ASR08080300G
1000 800 400 970 750 382 539 x 147 ASR10080400G
1200 800 300 1170 750 282 539 x 147 ASR12080300G
1200 800 400 1170 750 382 539 x 147 ASR12080400G

Sans plague de fixation

H L P h | p Taille Référence
800 800 300 770 750 282 539 x 147 ASR0808030PEOG
1000 800 400 970 750 382 539 x 147 ASR1008040PEOG
1200 800 300 1170 750 282 539 x 147 ASR1208030PEOG
1200 800 400 1170 750 382 539 x 147 ASR1208040PEOG
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