CUH

Unidade de refrigeragcdo de montagem no Teto

Esta unidade de arrefecimento do teto, CUH, com um
grau de protecao IP 54 fornece refrigeracao, a apenas
um armario ou a um conjunto completo, consoante as
necessidades de refrigeragao e o nivel de consumo

. . de energia pretendido. A unidade é colocada na parte
% superior do armario e é perfeita para casos onde nao
a existe espago suficiente na porta ou nos painéis laterais.
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h\“\ Descrigado: Unidade de refrigeragao de alta performance para a

instalagdo de topo, os condicionadores de ar cobrem uma gama

de capacidade de refrigeragdo 600 W a 3800 W. Sistema de gestédo

de condensagao, o que impede toda a condensagao de penetrar no
armario. A maioria dos modelos séo equipados com um dissipador

de condensagao e "sistema de protegao contra condensagao triplo’,
para unidades de 1400 W até 3800 W. Facil instalagdo com uma rapida
libertagao estrutura de montagem. Comum a todos os modelos, € a
serpentina de condensador de auto-limpeza, que elimina a necessidade
de um filtro de ar, evitando manutengao ordinaria. O controlador
standard é eletrénico. O termostato elétrico (BCE) é standard em todas
as unidades de teto. A capacidade de arrefecimento para condi¢des
especificas estao indicados nos diagramas. Amigo do ozono R134a.

Tipo de ligagaoes: Terminal tipo mola incluidos.
Material: Aco revestido a po.
Limites de temperatura interior+25 °C a +45 °C.

Temperatura limite fora: +20 °C a +55 °C.

Protecgao: IP 54.
P 54 Acabamento: RAL 7035.

C E UK [H[ ® Quantidade por embalagem: 1 unidade.
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Corrente Corrente

P P Nivel de
A L p Poténcia Poténcia Poténcia max. de Pre-Fus. Fluxo o Peso Ref.
de de emcirc.  entrada (A) (dB) (kg)
(A) (A)
23071/
335 600 325 600 510 411 50- 60 3 16 4 575 63 32.15 CUH06002
230/1/
335 600 325 900 760 630 50 60 4 15 6 575 67 33.05 CUH09002
23071/
450 600 400 1400 1170 950 50- 60 55 17 8 575 58 51.95 CUH14002
230/1/
450 600 400 2000 1700 1200 50 60 7 22 10 860 62 55.15 CUH20002
400-3-
480 800 450 3800 2700 1550 50/ 460 35 7 8 1450 77 82.90 CUH38004
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