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IP 55 | TYPE 4, 4X  

Den vertikala kylenheten CUON har skyddsgraden IP 
55 och finns i många olika storlekar för olika kylbehov. 
Det innebär att du enkelt kan välja rätt kylningslösning. 
Smart energihantering minskar energiförbrukningen 
med upp till 23 % jämfört med traditionella lösningar. 
Kylenheten är enkel att installera och finns även i rostfritt 
stål för tuffa miljöer . 

Ytbehandling: RAL 7035 för galvaniserat stål versionen.

Temp.begränsning utsida: -40 °C till +55 °C.

Temp.begränsning insida: +25 °C till +45 °C.

Typ av anslutning: Plint med snabbanslutning.

Beskrivning: Effektivt kylaggregat för vertikalt montage (dörr/
gavel). När ett kylaggregat behöver installeras utomhus för att 
skydda känslig elektronik, då är CUON lösningen. Aggregatet 
monters på utsidan, för att ge maximalt inre utrymme. Generellt 
för alla modeller att de har "självrensande" kylenhet, vilket innebär 
att man behöver inget luftfilter och därför minimerar underhållet 
av dessa. Avrinning av kondensvatten via slang. Den mekaniska 
termostaten sitter inne i enheten och är justerbar mellan 25 - 45 
grader C via tillbehöret (CUK01) Termostaten är förinställd på +35 
°C. Kylkapaciteten i tabellen är vid L35/L35, kylkapaciteten vid andra 
förhållanden, utläses ur diagrammet. Ozonvänligt kylmedia R134a.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Material: Galvaniserad plåt (pulverlackerad). Artiklar 
med "SS" beteckning är tillverkade av rostfritt stål AISI 
304. Syrafast stål (316 kval.) på förfrågan.
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H B D Max. Ljudnivå 
(dB) Vikt (kg) Artikelnummer

634 314 235 550 - 580 410 - 430 320 - 390 230 / 1 / 
50 - 60 2.1 7.5 15 61 25.56 CUON05502

634 314 235 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 
50 - 60 3.9 20 15 64 30.00 CUON08502

906 410 272 1100 - 
1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 

50 - 60 3.6 18 15 65 48.89 CUON10502

906 410 272 1500 - 
1600

1200 - 
1280 750 - 825 230 / 1 / 

50 - 60 5.2 28 15 65 51.11 CUON15002

999 409 286 1500 1200 890
400 - 3 - 
50 / 460 
- 3 - 60

2.37 20 15 65 53.33 CUON15004

996 409 286 2100 - 
2200

1750 - 
1850

1120 - 
1240

230 / 1 / 
50 - 60 6.3 34 15 69 53.33 CUON21002

996 409 286 2100 1800 1200
400-3-50 
/ 460-3-

60
3.62 22 15 69 53.33 CUON21004

1211 511 356 4000 - 
4100

3000 - 
3300

1730 - 
1950

230 / 1 / 
50 - 60 8.3 35 15 70 88.89 CUON40502

1211 511 356 4050 3260 1950
400 - 3 - 
50 / 460 
- 3 - 60

5.96 19 15 70 94.44 CUON40504

634 314 235 550 - 580 410 - 430 320 - 390 230 / 1 / 
50 - 60 2.1 7.5 15 61 25.56 CUON05502SS

634 314 235 850 - 900 620 - 700 420 - 600 230 / 1 / 
50 - 60 3.9 20 15 64 30.00 CUON08502SS

906 410 272 1100 - 
1150 840 - 890 510 - 650 230 / 1 / 

50 - 60 3.6 18 15 65 48.89 CUON10502SS

906 410 272 1500 - 
1600

1200 - 
1280 750 - 825 230 / 1 / 

50 - 60 5.2 28 15 65 51.11 CUON15002SS

999 409 286 1500 1200 890
400 - 3 - 
50 / 460 
- 3 - 60

2.37 20 15 65 53.33 CUON15004SS

999 409 286 2100 - 
2200

1750 - 
1850

1120 - 
1240

230 / 1 / 
50 - 60 6.3 34 15 69 53.33 CUON21002SS

999 409 286 2100 1800 1200
400 - 3 - 
50 / 460 
- 3 - 60

3.62 22 15 69 53.33 CUON21004SS

1211 511 356 4000 - 
4100

3000 - 
3300

1730 - 
1950

230 / 1 / 
50 - 60 8.3 35 15 70 88.89 CUON40502SS

1211 511 356 4050 3260 1950
400 - 3 - 
50 / 460 
- 3 - 60

5.96 19 15 70 94.44 CUON40504SS

 Kvantitet: Artiklar med “SS” beteckning är tillverkade av rostfritt stål AISI 304. Syrafast stål (316 kval.) på förfrågan.
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