
CONNECT AND PROTECT

CUVN
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Descrição: Alta performance unidade de refrigeração para instalação lateral. A 
unidade é montada nivelada com a superfície exterior, de forma maximizar o espaço 
interior do armário. As unidades climatizadoras abrangem uma gama de refrigeração 
de 360 W a 5950 W. Toda a gama tem "auto-limpeza" d serpentina do condensador, 
que elimina a necessidade do filtro de ar e que evita a manutenção ordinária. A 
capacidade de refrigeração mostrado na tabela está em L35/L35, a capacidade 
de refrigeração para condições específicas consultados os diagramas. Todos os 
modelos acima de 1000 W estão equipados com dissipador de condensação. O 
termostato elétrico está instalado em todos os modelos. Amigo do ozono R134a.

Tipo de ligaçãoes: Teminais tipo mola incluidos.

Material: Revestido a pó de aço galvanizado. Nota: Os itens terminados em "SS" são 
fabricados em aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 316 disponíveis mediante pedido.

Limites de temperatura interior+25 °C a +45 °C.

Temperatura limite fora: +20 °C a +55 °C.

Protecção: IP 54 | TYPE 12.

Acabamento: RAL 7035 para a versão de aço galvanizado.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.


