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IP 66,67 | IK 08  

DPCP on IP 66, 67 -suojausluokan polykarbonaatista 
valmistettu riviliitinkotelomallisto, joka on saatavana 
suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. DPCP-
mallisto sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön 
– jopa suoraan auringonvaloon, sillä kotelot kestävät 
UV-säteilyä. Riviliitinkotelon sisäpuolelle ei pääse 
vettä eikä pölyä, joten komponenttivikoja ja sen myötä 
tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään.

Kuvaus: Polykarbonaattikotelo halogeeniton on sopiva ulkokäyttöön. 
Erittäin hyvä UV-säteilyn kestävyys. Itsestään sammuva.

Materiaali: Polykarbonaatti.

Tiiviste: Polyuretaanitiiviste integroituna kotelon kanteen.

Lämpötilojen kestävyys: -40 °C … +80 °C.

Syttyvyys: UL746C 5V.

Kotelointiluokka: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).

Pintakäsittely: RAL 7035.

Hyväksynnät: CE, GOST. cULus_UL Listed ota yhteyttä myyntiin.

Toimitus: Varsinainen kotelo, normaali kansi, kannen ruuvit 
ruostumatonta terästä, asennusruuvit ja polyamidiset peitetulpat.
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K L S Sisäsyvyys (mm) Paino (kg) Osa nro.

53 55 36 27.5 0.05 DPCP050504GE
53 65 36 25 0.08 DPCP050704GE
80 82 56 42 0.15 DPCP080806GE
80 82 86 72 0.15 DPCP080809GE
80 120 56 42 0.20 DPCP081206GE
80 120 86 72 0.20 DPCP081209GE
80 160 56 42 0.25 DPCP081606GE
80 160 86 72 0.30 DPCP081609GE

120 122 56 42 0.20 DPCP121206GE
120 122 86 72 0.30 DPCP121209GE
120 160 91 77.5 0.35 DPCP121609GE
120 200 86 72 0.40 DPCP122009GE
150 200 76 62 0.40 DPCP152008GE
160 240 91 77.5 0.60 DPCP162409GE
160 240 121 107.5 0.75 DPCP162412GE
230 300 86 72.5 0.95 DPCP233009GE
230 300 111 97.5 1.10 DPCP233011GE

 Kysyttäessä: kotelo läpinäkyvällä kannella, valmistusmateriaali polykarbonaatti. Tuotenumero on DPCPxxxxxxTE.
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