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IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10  

Cette armoire combinable simple porte double paroi 
en aluminium, ECOM, est conçue pour une utilisation à 
l’extérieur. Elle est disponible en stock dans plusieurs 
dimensions, et permet la création de nombreuses 
configurations différentes, car elle est combinable. Avec 
un indice de protection IP 66 élevé, des caractéristiques 
antivandalisme et des capacités de gestion thermique 
efficaces, les composants de l’armoire seront très bien 
protégés.

Matériau: Aluminium ALMg3. Porte: 2 mm. Auvent: 2 mm.

Ossature: Acier inox AISI 304L pré-brossé. Ossature: 
1.5 mm. Profilés ouverts soudés en continu, avec 
perforations au pas de 25 mm selon DIN 43660.

Porte: Double paroi avec ouies de ventilation en haut et en bas. 
Montée sur des charnières masquées. Porte réversible.

Panneau arrière: Double paroi avec ouies de ventilation 
en haut et en bas. Fixation par l'intérieur. Possibilité 
d'ajouter une porte arrière prévue en standard.

Toit de protectionToit de protection incliné avec 
gouttière intégrée et aérations sur le pourtour.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de fond: Plaque inférieure en une pièce avec joint en 
polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage. N'interfère 
pas avec l'espace utile à l'intérieur de l'armoire. Poignée 
basculante standard avec serrure de sécurité.

Mise à la masse: Les panneaux internes sont mis à la masse 
par leur montage et comportent un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre cuite au four RAL7035, 100% polyester.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, 
lorsqu'une plaque de fond est montée.

Homologations: GOST. Résistance aux produits chimiques et aux 
conditions climatiques selon EN61969-3 "Structures mécaniques 
pour l'équipement électronique. Enveloppes de plein air".

Livraison: L'ossature, équipée avec porte et poignée basculante 
panneau arrière et auvent. Les écrous de mise à la masse. Livré sur 
une palette de même largeur que l'armoire permettant sa mise en 
place sans démontage. Tout le matériel d'emballage est recyclable. 
La platine et les panneaux latéraux sont à commander séparément.
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Sans plaque de fixation
H L P Référence

1600 600 600 ECOM16066
1600 800 600 ECOM16086
1800 600 600 ECOM18066
1800 800 600 ECOM18086
2000 600 600 ECOM20066
2000 800 600 ECOM20086
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