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Combinavel, porta simples, armario outdoor em aluminio ﬂ\/eﬂt

IP66 | TYPE4X, 121K 10

Cees Hl

Este armario combindavel de porta Unica e parede dupla
em aluminio, ECOM, foi concebido para utilizagao

no exterior. Esta disponivel no mercado de produtos
prontos a utilizar em varias dimensoes e permite a
criacao de diversas configuragdes diferentes, uma vez
que é combinavel. Com um elevado grau de protegao IP
66, funcionalidades antivandalismo e capacidades de
gestao térmica eficientes, os componentes no interior
do armario estao muito bem protegidos.

Material: Aluminio ALMg3. Porta: 2 mm. Painel traseiro:
2 mm. Tejadilho: 2 mm. Chapa Inferior: 2 mm.

Estrutura: Acgo inoxidavel pré-granulado AISI 304L. Estrutura: 1.5 mm.

Porta: De paredes duplas com aberturas de ventilagao superior
e inferior permitindo o fluxo de ar. Montado com dobradigas
ocultas, permitindo a abertura da mé&o esquerda ou direita.

Painel posterior: De paredes duplas com aberturas de
ventilagao superior e inferior permitindo o fluxo de ar.

Tejadilho: Tejadilho inclinado com calha de chuva integrada
e canais de ventilagao em torno do perimetro.

Painéis laterais: Fornecido como acessorio.

Placas inferiores: Placa inferior de uma pega com junta de
poliuretano injetado para garantir a maxima estanquecidade.

Fechadura: Sistema de bloqueio de 4 pontos. Ndo interfere no espago
interno do Armario. Manipulo standard com bloqueio de seguranga.

Terras: Os painéis internos sao ligados a terra através dos seus
acessorios e estao equipados com um perno de aterramento separado.

Acabamento: RAL 7035 estrutura revestimento em po 100% poliéster.

Protecgdo: Cumpre com IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK
10, quando a placa inferior é montada.

Aprovagoes: GOST. Resisténcia as substancias
"Estruturas mecanicas para equipamentos electronicos
instalados em armarios ao ar livre (Exterior)".

Fornecimento: Quadro com porta e viga instaladas, painel
traseiro e capa de chuva. A entrega também inclui parafusos
de aterramento. Entregue em uma palete idéntica a largura
do gabinete para permitir adequagéo sem remogéao. Todo o
material de embalagem é reciclavel. A placa de montagem e
0s painéis laterais nao estao incluidos na entrega padréo.
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Sem platina de montagem

A 18 P Ref.
1600 600 600 ECOM16066
1600 800 600 ECOM16086
1800 600 600 ECOM18066
1800 800 600 ECOM18086
2000 600 600 ECOM20066
2000 800 600 ECOM20086
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