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IP 55 | TYPE 12  

Det vertikala utblåsningsfiltret EFP med lock i 
polykarbonat har skyddsgraden IP 55 och är lätt att 
installera tack vare klick-funktion. Du slipper onödiga 
driftstopp eftersom filtret hindrar vatten och damm från 
att tränga in i skåpet och den tillförlitliga fläktmotorn 
garanterar konstant ventilation. Filterfläkten lämpar sig 
för både inomhus- och utomhusmiljöer, även på platser 
med direkt solljus, tack vare motståndskraften mot UV-
strålning .

Beskrivning: Filterfläkt för forcerad ventilation. nVent HOFFMAN 
filterfläktar sparar tid på installationen eftersom de är installerade med 
ett inbyggt system utan skruvar. Locket med gångjärn kan enkelt öppnas 
för snabb och enkelt filterbyte. Luftflödesriktningen och anslutningsläget 
kan enkelt ändras. Den nya filtermattan ger högre luftflöde och längre 
livslängd med lågt tryckfall på grund av speciell konstruktion. UV-
motståndet gör det till det bästa alternativet för utomhusapplikationer.

Material: Formsprutad termoplast, UL94V0, 
självslocknande. UV beständig.

Arbetstemperatur: -40 °C till +55 °C.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st fläkthus med filter.
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230V, 50/60Hz
Fritt 

luftflöde 
(m³/h)

EFP+EFA 
Air flow 
(m³/h)

Lagertyp Ljudnivå 
(dB) Vikt (kg) Ström 

(A)
Effekt 

(W)
Säkring 

(A)

56/64 40/46 G4 >90 37.500 Glidlager 44 125 × 
125 0.80 0.12/0.18 19/18 6

100/110 55/64 G4 >90 37.500 Glidlager 40 177 × 
177 1.05 0.12/0.18 19/18 6

145/160 109/113 G4 >90 40.000 Kullager 40 223 × 
223 1.45 0.12/0.10 18/17 6

233/265 180/207 G4 >90 40.000 Kullager 42 223 × 
223 1.95 0.32/0.26 45/39 6

505/505 380/380 G4 >90 40.000 Kullager 54 291 × 
291 3.90 0.35/0.45 80/100 6

770/785 490/501 G4 >90 40.000 Kullager 63 291 × 
291 4.10 0.53/0.72 120/160 6

925/950 570/625 G4 >90 40.000 Kullager 66 291 × 
291 4.55 0.62/0.86 140/197 6

115 V AC, 50/60Hz
Fritt 

luftflöde 
(m³/h)

EFP+EFA 
Air flow 
(m³/h)

Lagertyp Ljudnivå 
(dB) Vikt (kg) Ström 

(A)
Effekt 

(W)
Säkring 

(A)

56/64 40/46 G4 >90 40.000 Glidlager 44 125 × 
125 0.80 0.24/0.23 20/20 6 EFP200-

115R5

100/110 55/64 G4 >90 40.000 Glidlager 40 177 × 
177 1.05 0.24/0.23 20/20 6 EFP220-

115R5

145/160 109/113 G4 >90 42.500 Kullager 43 223 × 
223 1.45 0.25/0.25 18/17 6 EFP250-

115R5

233/265 180/207 G4 >90 40.000 Kullager 46 223 × 
223 1.90 0.50/0.50 40/40 6 EFP300-

115R5

505/505 380/380 G4 >90 40.000 Kullager 52 291 × 
291 3.90 0.66/0.80 75/90 6 EFP500-

115R5

770/785 490/501 G4 >90 40.000 Kullager 64 291 × 
291 4.10 0.96/1.40 110/160 6 EFP600-

115R5

925/950 570/625 G4 >90 40.000 Kullager 69 291 × 
291 4.55 1.23/1.71 140/195 6 EFP700-

115R5

24 Volt AC, 50/60 HZ
Fritt 

luftflöde 
(m³/h)

EFP+EFA 
Air flow 
(m³/h)

Livslängd 
L10 

(40°C) (h)
Lagertyp Ljudnivå 

(dB) Vikt (kg) Ström (A) Effekt (W) Säkring 
(A)

56/64 40/46 G4 >90 62.500 Ball 44 125 × 125 0.50 0.21 5 6 EFP200-
24VACR5
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