EKDS

Rostfri, kompakt, dubbeldorr

IP 55| TYPE 12 [ IK10; IP 66 | TYPE 4X (on request)

Ceek @ Il &

Skapen i golvskapssortimentet EKDS i rostfritt stal

med dubbeldorr och skyddsgraden IP 55 lampar sig for
tranga utrymmen dér en enkeldorr som 6ppnas skulle ta
upp for mycket utrymme framfor skapet. Samtidigt 6kar
dorrarnas belastningskapacitet nar den fordelas Gver tva
dorrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti
skapet och gor att den lampar sig for nastan alla miljGer,
beroende pa grad. Enkeld6rrar med svetsad vertikal
avdelare som uppfyller IP 66 | typ 4X, 12 | IK10 finns
tillgangligt.

Material: Rostfri plat i 304L kval. Ramsvep och
bakstycke: 1.5 mm. Dorrar: 2 mm. Bottenplat: 1.5
mm. Montageplat: galvaniserat stal pa 3 mm.

Kapsling: Skap gjort i ett stycke med skruvat bakstycke som
kan ersattas med en standard dorr eller glasad dorr. Djupprofiler
med halbild som till&ter djupjustering av montageplaten.

Dorr: Utanpaliggande. Inklusive montageram i dorr med
25 mm halbild. Standarddorrar kan inte véndas.

Bakstycke: Fast med M6 Torx-skruv. Standardtillbehor tillgangligt for
montering av bakre dorr. Delat bakstycke pa 1600 mm breda skap.

Las: Spanjolettsystem med 4-punktslasning i huvuddorren och 2-punkts
lassystem i slavdorren. Standard dubbelbitslas med 3 mm insats.
Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehor.

Bottenplat: Bottenplat i ett stycke med strangsprutad
polyuretanpackning for att ge basta tatning.

Jordning: Dorren ar forsedd med separata jordningsbultar. For
jordning mot ramen, komplettera med jordningssats ECF.

Montageplat: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm
steg (anvand MPDO2, tillbehor). Levereras pa skapets utsida. | 1600 mm
breda skap levereras den i skapet tillsammans med utfylinadsplat (MPF).

Ytbehandling: 400 forslipat rostfritt stal.

Kapslingsklass: Dubbeldorrsversion som uppfyller IP
55|typ 12 [ IK 10. Enkeldorrar med svetsad vertikal
avdelare som uppfyller IP 66 | typ 4X, 12 | IK 10.

Leverans: Golvskap i ett stycke med monterad dorr, bakstycke,
bottenplat, montageplat samt dorr med montageram.
Jordningsbultar ingér. Levereras pa lastpall med samma

bredd som skdpet. Montageplaten levereras pa skapets

utsida, for att enkel dtkomst utan att behova emballera av hela
skapet. Allt forpackningsmateriel &ar atervinningsbart.
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EKDS

Rostfri, kompakt, dubbeldorr
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EKDS

Rostfri, kompakt, dubbeldorr

IP55] TYPE12]IK10

H B D h b Artikelnummer
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-316
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-316
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-316
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-316
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-316
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-316

IP66] TYPE4X 121K 10

H B D h b Artikelnummer
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-4X*
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-4X*
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-4X*
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-4X*
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-4X*
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-4X*

*Individual doors with vertical divider version.
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