EKOM

Alumiininen lattiakaappi ulkokayttoon

IP66 | TYPE4X, 121K 10

Cees Hl

EKOM-kaappimallistoon kuuluu alumiinisia kaksiovisia
kompakteja lattiakaappeja. Ulkokayttoon tarkoitettu

IP 66 -suojausluokan mallisto on saatavana suoraan
varastosta monessa eri kokoluokassa. Korkea
suojausluokka takaa, ettd komponentit pysyvat

kaapin sisalla tarkasti suojassa. Lisaksi kaapissa on
ilkivaltasuoja ja hyva lammonhallintatehokkuus. Naiden
ominaisuuksien ansiosta komponenttivikoja ja sen
myota tarpeettomia seisonta-aikoja ei paase syntymaan.

Runko-osa: Yksiosainen runko. Integroidut profiit
mahdollistavat asennuslevyn syvyyssaadon. Multiple

oven kehys on jaettu moduuleihin pystyjakajilla.
Sadekatos: Vino sadekatos tippareunalla ja ilmastointikanavat reunoilla.

Kaksoisseina: Kaksois taka- ja sivuseinat avonaisilla
yla- ja alaosilla mahdollistavat ilmankierron.

Maadoitus: Kaikki paneelit ovat maadoitettu
kiinnikkeistaan ja varustettu maadoitusruuvilla.

Hyvaksynnat: GOST. EN61969-3 mukainen saan ja kemikaalien
kestavyys. "Mekaaninen suoja sahkolaitteille. Ulkokaytto".

Pohjalevyt: Toimitus lisdvarusteena.
Takaseinalevy: Kiinnitetty sisapuolelta. Takaoven asennus mahdollista.
Kotelointiluokka: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, kun pohjalevy asennettu.

Materiaali: Alumiini AIMg3. Rnko: 2 mm. Ovi: 2 mm. Takaseina:
2 mm. Sadekatos: 2 mm. Kaksoisseina: 2 mm.

Lukitus: Neljan pisteen tankolukitus. Ei vaikuta kaapin
sisaosiin. Vakio nostokahva lukituksella.

Pintakasittely: RAL 7035 100% polyesteripinnoituksella.

Ovi: Avonainen kaksoisseina ylhaalla ja alhaalla
mahdollistaa ilmankierron. Piilosaranointi mahdollistaa
katisyyden vaihdon. Pariovet omilla lukitukseilla.

Toimitus: Kehys kaantokahvallisella ovella, takaseing, sadekatos ja
kaksoisseinat. Toimitukseen kuuluu myos maadoituspultit. Kaappi
toimitetaan paletilla jonka mitat samat kuin kaapilla. Pakkausmateriaali
kierratettavaa. Asennuslevy ja pohjalevy eivat kuulu toimitukseen.
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llman asennus-/pohjalevya

K L S Ovien lukumaara Osa nro.
1200 600 600 1 EKOM12066
1200 800 600 1 EKOM12086
1200 1200 600 2 EKOM12126
1400 600 600 1 EKOM14066
1400 800 600 1 EKOM14086
1400 1800 500 3 EKOM14185
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